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FBGON STIST CG 4way
870345 0000

Pro standardni primyslové aplikace (bez nebezpedi Vseobecné objednaci udaje

vybuchu) jsou rozvodné skfiné a omezovace PROFIBUS

PA k dispozici jako 1cestné, 2cestné, 4cestné a 8cestné Verze Standardni rozvadé¢ se zakon&ovacim odporem

rozvadéde. sbérnice (aktivni), 4-cestny rozvadéc, IP65, IP66,
v . . v e ., Kulaty

Omezovace FBCon jsou uréeny k ochrané pripojenych pro- Cislo objednavky 3703450000

voznich zafizeni pred prepétim a zkratem. Jako ochranné Typ FBCON SS CG 4WAY

prvky omezujici napéti jsou pouzity odrusovaci diody. Diky  GTIN (EAN) 4032248398355

integrovanému proudovému omezeni je segment chranén  MnoZstvi 1items

také proti zkratu na odbo¢ném vedeni.

Kabelové prichodky EMC, tfida kryti IP66 a Siroky rozsah
provoznich teplot bezpeéné chrani vase pripojeni v naroc-
nych podminkach.

Funkce

¢ EMC kabelové prichodky pro hlavni a vedlejsi linky

* M12 konektor pro vedlejsi linky

* Vnéjsi uzemnovaci kolik

¢ Prvek pro vyrovnani tlaku

¢ Stupen kryti IP 66

* Hlinikové a ocelové nerezové verze

* Profibus PA / Foundation Fieldbus kompatibilni
Poznadmka: pouziti produkti FBCon s hlinikovymi kryty a /
nebo konektory M 12 se nedoporucuje v silné slaném pro-
stredi.
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni

[H us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 62.5 mm Hloubka (v palcich) 2.4606 inch
Vyska 36 mm Vyska (v palcich) 1.4173 inch
Sitka 125 mm Sitka (v palcich) 4.9212 inch
Cist4 hmotnost 866 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C..80°C Okolni teplota -40 °C...80°C
Provozni teplota -40°C..80°C VlIhkost 5...95 %, bez kondenzace
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 Zadné

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢, 7cl
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 3abf5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02

Technické udaje

Pocet polu

3

Kabelova tésnéni

Kabelova prichodka z
nerezové oceli

Typ pfipojeni PE

Spojovaci vedeni s
kabelovou prichodkou

Typ rozvodu

4-cestny rozvadéc

Design pouzdra

S prvkem kompenzace
tlaku

Hlavni material krytu

Nerezavéjici ocel, Hlinik

Kabelovy vstup Kulaty Vnéjsi pram. vodice, max. 9.5 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 6.5 mm Typ montaze montovano na povrch
Stupen kryti IP65, IP66 Zavaznost znecisténi 3
Systém sbérnice Profibus PA, Foundation Provozni napéti 30V
Fieldbus
Povrch krytu lesténé Provozni napéti Umax., max. 30vDC
Data pFipojeni
Upinaci rozsah, min. 4 mm? Upinaci rozsah, max. 6 mm?2

Popis soucastek

Popis produktu

Zafrizeni je pasivnim rozvadécem pro sbérnicové systémy Profibus PA a Foundation Fieldbus H1.
Stroj spliuje podminky tfidy ochrany IP66/IP67. Funkéni popis Zafizeni propojuje az osm zafizeni
v terénu s jednim segmentem sbérnice. Zafizeni podporuje koncepce uzemnéni s vicebodovym
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uzemnénim stinéni nebo jednobodovym uzemnénim stinéni. Koncepce uzemnéni jsou vysvétleny v
pokynech Profibus PA a Foundation Fieldbus.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001604 ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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