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Obrazek vyrobku, Podobné ilustraci

Podobné ilustraci
Relé JPR a jejich kryt IP 68 JACKPAC jsou k dispozici s a
bez elektrického oddéleni. Spinaci zesilovac zesiluje spi-
nané vystupy 24 V DC max. 2 A. Spinaci napéti u vystupu
je vedeno pres T-rozvadéc.

Vseobecné objednaci udaje

Verze JACKPAC, Reléovy modul, Pocet kontakt(: 1, CO
contact AgSnO, Jmenovité fidici napéti: 24 V DC
120 %, Trvaly proud: 2 A, M12 - zastr¢ka/patice,

kédovani A
Cislo objednavky 8771430000
Typ JPR 24VDC ISO 1CO M12
GTIN (EAN) 4032248439638
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
us

LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 83 mm Hloubka (v palcich) 3.2677 inch
Vyska 14.4 mm Vyska (v palcich) 0.56669 inch
Sitka 36 mm Sitka (v palcich) 1.4173 inch
Cista hmotnost 50.5g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..70°C Okolni teplota -25°C..70°C

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 066f3ba0-f03f-48d2-9b27-b897c98936ad
Vstup

Jmenovité Fidici napéti

24V DC £20 % Jmenovité fidici napéti

24V DC£20%

Jmenovity proud DC 8 mA Jmenovité vykonové Udaje 200 mW
Pfitahové/vypinaci napéti, typ 16.8V/1.2VDC Pfitahovy/vypinaci proud, typ 5mA/1mADC
Ukazatel stavu Ne Ochranny obvod Nulova dioda

Ridici strana

Jmenovité fidici napéti

24V DC£20 %

Jmenovité vykonové Udaje

200 mW

Ukazatel stavu Ne Ochranny obvod Nulova dioda

Vystup

Stejnosmérny proud Proud 2A

Max. spinaci napéti, AC 48 V

Max. spinaci napéti, DC 24V

Trvaly proud 2A

AC spinaci vykon (odporovy), max. 48VA @48V

AC spinaci vykon, max. 48 VA

Spinaci vykon 48V

DC spinaci vykon (odporovy), max. 48W @ 24V

DC spinaci vykon, max. 48 W

Spinaci vykon 24V

Odlozeni zapnuti pfibl. 5 ms

Odlozeni zapnuti Cas jmen. 6 ms
Doba 6 ms
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Znacky <
Zpozdéné zapnuti <6 ms
OdlozZeni vypnuti <12 ms
Odlozeni vypnuti Cas jmen. 6 ms
Doba 6 ms
Znacky <
OdloZeni vypnuti <6 ms
Max. ¢etnost spinani pfi jmenovité zatézi 0.1 Hz
Min. spinaci vykon TmA@24V,10mA@ 10V, 100mA @5V
Strana zatéze
Trvaly proud 2A OdlozZeni zapnuti pfibl. 5 ms
OdloZeni vypnuti <12 ms
Obecné udaje
Barevny Seda Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napéti 300V Kategorie rdzového napéti 1]
Zavaznost znecisténi 2 Stupen kryti IP67
Koordinace izolace
Jmenovité napéti 300V Zavaznost znecisténi 2
Kategorie razového napéti [} Stupen kryti IP67
Dalsi detaily o certifikacich / normach
C. osvédéeni (cULus) E141197
Dalsi detaily o certifikacich / normach
C. osvédéeni (cULus) E141197
Data pFipojeni
Metoda pfipojeni vodice M 12 - zastrcka/patice,
kédovani A
vystup
Prepinaci napéti, max. 48V AC; 24V DC
Hodnoceni IECEx/ATEX/cUL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Nakresy
Detailni vykres Dimensional drawing
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PUR bez obsahu halogenii, éerna barva (U)

PUR

::h

alogen free

Vseobecné objednaci udaje

Kabely snimacua - akénich ¢lend se pouzivaji v rdznych
aplikacich k pfipojeni snimacu a akénich ¢lent a pro
pfenos dat nebo energie. Lisovany kabel zdvodu nabizi
ozkous$ené pfipojeni zasuvného konektoru ke kabelu.
Kabely jsou zde vystavény Siroké fadé vliv(, jako jsou
vihkost, prach, teplo, chlad, otfes a vibrace.

Nasi vyvojafi se zamérili konkrétné na tento problém a
vyvinuli fadu jinych kabel snimaci - akénich ¢lend M8 a
M 12 k poskytnuti feSeni pro kazdou vasi aplikaci.
Existuje néco, co se vam zde nepodafilo najit, nebo néco,
co potiebuje vysvétlit? Kontaktujte nas!

Typ SAIL-M12GM12G-5-0.3U Verze

Cislo 9457340030 Vedeni senzoru/aktoru, Pfipojka, M12 / M12, Pocet polt : 5, 0.3 m,
objednavky pin, rovny - patice, rovna, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4008190311230 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T

Typ SAIL-M12GM12G-5-0.6U Verze

Cislo 9457340060 Vedeni senzoru/aktoru, Pfipojka, M12 / M12, Poget pdlt : 5, 0.6 m,
objednavky pin, rovny - patice, rovna, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4008190311247 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T

Typ SAIL-M12GM12G-5-1.5U Verze

Cislo 9457340150 Vedeni senzoru/aktoru, Pfipojka, M12 / M 12, Pocet pdlti : 5, 1.5 m,
objednavky pin, rovny - patice, rovna, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4008190311278 Halogen: Ne

MnozZstvi 1ST

Screwty® nastroj na kabelové prichodky s funkci utahovaciho momentu

&

N
. secee

Vseobecné objednaci udaje

Idedlni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, vSestranny nastroj pro utahovani
v8ech béznych kabeld snimadi a akénich ¢lend. | téZko
pfistupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy otacivy moment utdhne a povoli konektory
bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinec¢né a
celkové feseni, protoZe je Ize pouzit s vétsSinou kabell a
konektord od jinych prodejcl (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro prizpUsobitelné
konektory samce a samice.

Typ SCREWTY-M12-DM Verze
Cislo 1900001000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436408
MnozZstvi 18T

Cable gland tool for moulded M12 lines
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Rozvadéce

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAI-Y-5S PARA 2M 12 Verze
Cislo 1783430000 Zastréka Y, M12 / M12
objednavky

GTIN (EAN) 4032248183364
MnozZstvi 1ST

Prislusenstvi JACKPAC®

Spolec¢nost Weidmiiller je nyni pfednim svétovym
poskytovatelem konektor(. StéZejnim produktem v této
fadé jsou konektory, které spoleé¢nost Weidmiuiller
oznacuje jménem SAIl. P¥i vyvoji SAl produktll se technici
spole¢nosti Weidmiuiller vzdy soustredili na dosazeni
racionalni, cenové efektivni koncepce instalace a - spolu s
hlavnimi uzivateli - na trh dodavaji velmi dobfte pfijimané
produkty, které nastavuji svétové standardy ve funkénosti
a kvalité. Prikladem je fada vyrobk( Jackpac®. Tyto
moduly jsou vodotésné signalové prevodniky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ JP CLIPM Verze
Cislo 8778490000 JACKPAC, Reléovy modul
objednavky

GTIN (EAN) 4032248448418
Mnozstvi 10 ST
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