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RoH/

Vt:oupum

IP 20 T-dil PROFIBUS-DP

Rozvadéc pro PROFIBUS-DP uzivateli umoznuje pohodiné
pfipojeni v elektrické sk¥ini.

Lze jej instalovat na listu TS32/35 a pouzit k pfipojeni
standardizovaného vedeni PROFIBUS-DP. Odbocky lze pri-
pojit vedle pripojeni. Odbocky by mély byt co nejkratsi.
Vyrobek ¢islo 8788580000 vam také umozni pripojit zafi-
zeni na analyzu/programovani pres 9-polovy Sub-D konek-
tor samici.

* Funkce T-dilu

* Dobry stinény kontakt

¢ Dostatek prostoru pro pfipojeni vedeni sbérnice

¢ Instalace na TS32/35 DIN listu

Vseobecné objednaci udaje

Verze SUB-D PROFIBUS-DP, IP20
Cislo objednavky 8788580000

Typ RS PB-DP T SUB-D

GTIN (EAN) 4032248477418
Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 76.2 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouzitelné/znamo)

6al, 6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7bb5ffb72-271d-4c73-8b09-bdOaaee3697a

Obecné udaje

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Pramér kabelu, max. 8 mm
Prdmér kabelu, min. 4.5 mm Prafez vodice, max. 2.5 mm?
Prirez vodice, min. 0.5 mm?2 Stupen kryti IP20
Pfipojeni 1 Profibus-DP T-connector Pfipojeni 2 Sroub
Vnéjsi pram. vodice -

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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Schéma pFipojeni
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