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Specificky adaptér k pripojeni k MICROSERIE RELAYS
pomoci 10-pdlového plochého kabelového konektoru
nebo 15-pélového konektoru Sub-D.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Adaptér, Rozhrani MICRO, Zasuvné konektory
podle IEC 60603 / DIN 41612, Sroubové pfipo-
jeni

Cislo objednavky 8800230000

Typ MI-A-PSM24VDC

GTIN (EAN) 4032248497171

MnozZstvi 10 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.
K dispozici do 2026-02-10T00:00:00+01:00

Datum vytvoreni 08.03.2026 06:36:55 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 6 mm Hloubka (v palcich) 0.2362 inch
Vyska 98 mm Vyska (v palcich) 3.8583 inch
Sitka 88 mm Sitka (v palcich) 3.4646 inch
Cista hmotnost 32¢
Teploty
Skladovaci teplota -20...85 °C Provozni teplota 0..50°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o pf¥ipojeni
Napajeci napéti max. 30 V AC/DC
Jmenovité udaje
Provozni napéti 30V UC Max. proud na kanal 05 A
Celkovy provozni proud 2A
Koordinace izolace (EN50178)
Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace <b0VAC
Kategorie prepéti [} Zavaznost Urovné znedisténi 2
Zkusebni napéti izolace AC 0.35 kV
Pfipojeni napajeni
Typ pfipojeni Sroubové pripojeni
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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Symbol elektfiny
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100nF

I

24V
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