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Vyvod pro nosnou lis§tu, RJ45 konstrukce modulu podle
IEC 60603-7-51, pro vodice s primérem do 1,6 mm

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Vystup montazni listy, RJ45, Modul RJ45, IP20,
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

Cislo objednavky

8808360000

Typ
GTIN (EAN)
Mnozstvi

IE-XM-RJ45/I1DC
4032248505944
1 items

Vt:oupum

Datum vytvoreni 10.11.2025 01:37:23 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/8808360000
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Osvédcéeni
Schvaleni e,
c Us | 5w
%, &
LISTED "

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cULus) E316369

Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 53¢

Teploty

Skladovaci teplota Provozni teplota -25°C..70°C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Pfipojeni 1 RJ45 Pripojeni 2 IDC

Popis vyrobku Modul RJ45 Slozeni Kontrolni okénko k
oznaceni
Rozmér 1 TE roztecCe
podle normy DIN 43880.
Kompatibilni s insta

Propojeni EIA/TIAT568 A, EIA/TIA Barevny Svétle Seda

T568 B, PROFINET
Hlavni material krytu PA 66, UL 94: V-0 Prufez izolace, min. 0.7 mm

Priifez izolace, max. 1.6 mm Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Pramér pfipojeni, pevny vodi¢ 0.4..0.64 mm Prafez pfipojeni vodiCe, pevny (AWG)  AWG 24..AWG 22

Prameér pfipojeni, pruzny vodi¢ 0.48...0.64 mm Prarez pripojeni vodice, pruzny vodic AWG 26..AWG 22

(AWG)

Pramér plasté, min. 5.5 mm Prameér plasté, max. 10 mm

Typ montaze TS 356 Stinéni ano

Stupen kryti IP20 Cykly zapojovani 750 (RJ45)

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu <20 mQ Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni = 1500 V AC/DC

Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt = 1000 V AC/DC Odpor izolace 500 MQ

Proudova zatizitelnost pfi 50 °C TA PoE / PoE+ odpovida IEEE 802.3at

Obecné standardy

C. osvéd&eni (DNV) TAEOOOO3EW Standardni konektor IEC 60603-7-5

C. osvéd&eni (cULus) E316369

Datum vytvoreni 10.11.2025 01:37:23 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Klasifikace

ETIM 6.0 EC000313 ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 9.0 27-44-03-20
ECLASS 9.1 19-17-01-25 ECLASS 10.0 27-44-03-20
ECLASS 11.0 27-44-03-20 ECLASS 12.0 27-44-03-20
ECLASS 13.0 27-44-03-20 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20

Datum vytvoreni 10.11.2025 01:37:23 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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Rozmérovy vykres

Obrazek vyrobku
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Znacka vystupu

Stitky na popisovou plochu na vyvodech svorkovnicové
lisSty od spole¢nosti Weidmidiller.

Vyhody pro vas:

* bilé

* prazdné

* na Stitkovém listu

Vseobecné objednaci udaje

Typ |IE-DM Verze
Cislo 8813500000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248513345
MnozZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 10.11.2025 01:37:23 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/8813500000

