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Vt:oupum

Snapln zasuvné konektory podle IEC 61076-3-106 ver.6,
plast, s vlozkou RJ45

Vseobecné objednaci udaje

Verze Montazni pfiruba, Spojovaci pfiruba, rovna,
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67

Cislo objednavky 8808450000

Typ IE-XM-RJ45/RJ45-1P67

GTIN (EAN) 4032248506033

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 07:10:11 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/8808450000

Datovy list

IE-XM-RJ45/RJ45-1P67
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Osvédcéeni
Schvaéleni L
‘Qﬂ. ~ a a x
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost 36.96 g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40 °C...70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Pfipojeni 1 RJ45 Pfipojeni 2 RJ45
Popis vyrobku Spojovaci pfiruba, rovna Slozeni Instalaéni pfiruba s

Barevny
Kategorie

Svétle Seda

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Hlavni material krytu
Povrch kontaktu

montaznim rdmeckem

a modulem RJ45, patice -
patice

zajisténé vicko

PA 66, UL 94: V-0
Pozlaceny nikl

Typ montaze

Sk¥inka, Rozvadéci skfinka

Stinéni

360&deg; stinény kontakt

Stupen kryti

IP67

Cykly zapojovani

750

Elektrické vlastnosti

Dielektrick& pevnost, kontakt / stinéni

=2 1500 V AC/DC

Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt

21000V AC/DC

Obecné standardy

C. osvédé&eni (DNV) TAEOOOO3EW Standardni konektor IEC 61076-3-106 Var. 6,
IEC 60603-7-5

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Rozmérovy vykres

32,5

26,6+0,2

33
3,890
75
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RJ45 spojka / modul

Vseobecné objednaci udaje

IE zasuvné konektory, IP 20, pro médéné a optické kabely

Typ |IE-XRJ45/IDC Verze
Cislo 8808330000 PFirubova vlozka, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
objednavky

GTIN (EAN) 4032248505913
MnozZstvi 1ST
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