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Sestavené IE kabely, optické propojovaci kabely, Multi-
mode, ST-ST, oranzové, Primeér jadra 62,5 pm

Vseobecné objednaci udaje

Verze Propojovaci kabel, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 ym,
PVC, 10 m

Cislo objednavky 8876380100

Typ IE-FM6Z2V00010MSTOSTOX

GTIN (EAN) 4032248609772

Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 10m Délka (v palcich) 393.7008 inch
Cista hmotnost 156 g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C...75°C Provozni teplota -5°C..75°C
Teplota instalace -5°C..560°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 61754-2

Standardy

Standardni konektor IEC 61754-2

Viaknova optika

Typ vlakna GOF, Multimode, OM1 Utlum < 3,2 dB/km pfi 850 nm, =
0,9 dB/km pii 1300 nm

Sitka pasma = 250 MHz*km pfi

850 nm, 2 600 MHz km
pfi 1300 nm

Konektor, pravy

Zastrcka vpravo

ST, IP20, Kontakt samec,
pfimy, konektor, Plast,
nestinéné

Konektor, vievo

Zastrcka vlevo

ST, IP20, Kontakt samec,
pfimy, konektor, Plast,
nestinéné

Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Halogen

ano (PVC kabel) Polomér ohybu, min., opakovany

60 mm

Polomér ohybu, min., jen jednou

30 mm Odolnost proti Sifeni ohné

No
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Struktura kabelu

Pramér plasté 36 mm Barva oplasténi OranzZova

Standardni oznaceni -V(ZN)Y Material plasté PVC

Rozvrzeni kabelu ZIPCORD Primarni plast 245.00 ym

Pramér jadra 62.5 um

Zastrécka

Zastrcka vpravo ST, IP20, Kontakt samec, Zastrcka vlevo ST, IP20, Kontakt samec,
pfimy, konektor, Plast, pfimy, konektor, Plast,
nestinéné nestinéné

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002607 ETIM 9.0 EC002607

ETIM 10.0 EC002607 ECLASS 14.0 27-06-10-03

ECLASS 15.0 27-06-10-03
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