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Sestavené IE kabely, opticky vétveny kabel, vicevidovy,
SC oboustranny - SC oboustranny, ¢erny, Primér jadra
50 um

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vlec¢ny kabel, ST, ST IP 20, 50 um, PUR, 5 m
Cislo objednavky 8876450050

Typ IE-FM5D2UEOOO5MSTOSTOX

GTIN (EAN) 4032248610006

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 27.11.2025 05:48:45 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 5m Délka (v palcich) 196.8504 inch
Cista hmotnost 1719

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...80 °C Provozni teplota -40 °C...80 °C
Teplota instalace -20°C..60°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li

pouZitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 61754-2

Standardy

Standardni konektor IEC 61754-2

Viaknova optika

Typ vlakna GOF, Multimode, OM2 Utlum 2,3 dB/km pfi 850 nm, =
0,5 dB/km pfi 1300 nm

Ztrata pri zapojovani =0,4dB Ztrata odrazem (Utlum) 230dB

Sitka pasma

500 MHz*km pfi 850 nm,
500 MHz*km pfi 1300 nm

Konektor, pravy

Zastrcka vpravo

ST, IP20, Kontakt samec,
pfimy, konektor, Plast,
nestinéné

Konektor, vievo

Zastrcka vlevo

ST, IP20, Kontakt samec,
pfimy, konektor, Plast,
nestinéné

Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Halogen

Ne Polomér ohybu, min., opakovany

77 mm

Polomér ohybu, min., jen jednou

25 mm Cykly ohybu

100 000
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Struktura kabelu

6 mm

Pramér plasté Barva oplasténi cerna
Material plasté PUR Rozvrzeni kabelu Vle¢ny kabel Break-out
Primarni plast 245.00 ym Pramér jadra 50 um

Zastrcka

Zastrcka vpravo

ST, IP20, Kontakt samec,

pfimy, konektor, Plast,

Zastrcka vlevo

ST, IP20, Kontakt samec,
pfimy, konektor, Plast,

nestinéné nestinéné
Klasifikace
ETIM 6.0 EC002607 ETIM 7.0 EC002607
ETIM 8.0 EC002607 ETIM 9.0 EC002607
ETIM 10.0 EC002607 ECLASS 9.0 27-06-10-03
ECLASS 9.1 27-06-10-03 ECLASS 10.0 27-06-10-03
ECLASS 11.0 27-06-10-03 ECLASS 12.0 27-06-10-03
ECLASS 13.0 27-06-10-03 ECLASS 14.0 27-06-10-03
ECLASS 15.0 27-06-10-03
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Detailni vykres
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