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Kompaktni a vykonna polovodi¢ova relé ve formatu svor- Vgeobecné objednaci udaje

kovnice

Uspora prostoru na panelu je stale vice dileZita a vyza- Verze MICROOPTO, Polovodiové relé, Jmenovité fidici

duje jesté kompaktnéjsi komponenty. Diky kompaktnim napéti: 24 V DC +20 % Rated switching voltage:
, , e, , L, 8-30 V DC, Trvaly proud: 2 A, Sroubové pfipojeni

a vykonnym polovodi¢ovym relé MICROOPTO ziskavate Eislo objednavky 3937970000

vyhodu z desitek let nasich zkuSenosti ve vyrobé Typ MOS 24VDC/8-30VDC 2A

produkt( ve formatu svorkovnice. Rodina MICROOPTO GTIN (EAN) 4032248716203

zahrnuje vysoce kvalitni polovodi&ova relé pro feseni pro- ~ Mnozstvi 1items

blém konkrétni aplikace a poskytuje vysoky vykon v
Sifce pouze 6,1 mm. Siroky rozsah pfislugenstvi od zasuv-
nych pfipojek po koncové znacky znamen4, ze feseni je
obzvlasté vsestranné. Diky mezinarodnim schvéalenim

je mozné celosvétové vyuziti. Spolehliva funkce je zajis-
téna integrovanym ochrannym odruSovacim obvodem pro
vstupy a vystupy.
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Osvédcéeni
Schvaleni
€ c B | =
b &
LISTED "
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 97 mm Hloubka (v palcich) 3.8189 inch
Vyska 88.1 mm Vyska (v palcich) 3.4685 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cist4 hmotnost 35.81g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C..80°C Okolni teplota -25 °C...60 °C
Provozni teplota VlIhkost 5-95% rel. vihkost, TU =
55 °C, bez kondenzace
Pravdépodobnost selhani
MTTF 847 a

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6

Ridici strana

Jmenovité Fidici napéti 24V DC 20 % Jmenovité vykonové Udaje <170 mW
Ochranny obvod Varistor, Ochrana pred Vstupni frekvence 125 Hz
zaménou polarity
Strana zatéze
Rated switching voltage 8..30V DC Trvaly proud 2A
Max. spinaci proud 4 A Kategorie zatizeni LC A
OdloZeni zapnuti 0.1 ms Odlozeni vypnuti <0.5 ms
Pokles napéti pfi max. zatézi <50 mV Svodovy proud <10 uA
Min. spinaci proud 100 uA Odolnost proti zkratu Ano (tepelny vypinac)

Stavovy indikator strany zatéze

Zelena LED, spinany
vystup, Cervena LED,
zkrat / pretizeni u vystupu

Ochranny obvod, strana zatéze Varistor, Nulova dioda

Typ kontaktu

1 NO contact (Intelligent
POWER MOS-FET)

max. spinaci vykon (DC ovladaci napéti) 125 Hz

Jmenovité pomocné napéti

8..30V DC / max. 6 mA

Obecné udaje

Verze

s pfipojenim funkéni zemé
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Technické udaje
Nosna lista TS 35
Barevny cerna
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napéti 30V Zavaznost znedisténi 2
Kategorie razového napéti [} Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 350 Veff / 1 min.
strana zatéze
Dielektricka pevnost k montazni listé 350 Veff / 1 min. Impulse withstand voltage 500V (1,2/50 )
Stupen kryti IP20
Dalsi detaily o certifikacich / normach
C. osvédéeni (DNV) TAEOO0033E C. osvédéeni (cULus) E141197
Data pFipojeni
Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 7 mm
Utahovaci moment, min. 0.4 Nm Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 4 mm2 Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm2
Prifez vodice, pevny, max. 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.5 mm?2
min.

Prafez pfipojeni vodici, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
max. s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm2
s koncovkami DIN 46228/4, max. 46228-1), min.
Prarez vodicCe, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm
46228-1), max.
Dulezita poznamka
Informace o produktu The cable lengths must not exceed 30 m.
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749340000 Sroubovak, Sitka &epele (B): 3.6 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568
MnozZstvi 1ST

Typ SDIS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749810000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 3.6 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012
MnozZstvi 18T

MICROOPTO

Kompaktni a vykonna polovodicova relé ve formatu
svorkovnice

Uspora prostoru na panelu je stale vice dulezita

a vyzaduje jesté kompaktnéjsi komponenty. Diky
kompaktnim a vykonnym polovodi¢ovym relé
MICROOPTO ziskavate vyhodu z desitek let nasich
zkuSenosti ve vyrobé

produktl ve formatu svorkovnice. Rodina MICROOPTO
zahrnuje vysoce kvalitni polovodicova relé pro reSeni
problému konkrétni aplikace a poskytuje vysoky vykon
v &ifce pouze 6,1 mm. Siroky rozsah pfisluenstvi od
zasuvnych pripojek po koncové znacky znamena, ze
feSeni je obzvlasté vSestranné. Diky mezindrodnim
schvalenim je mozné celosvétové vyuziti. Spolehliva
funkce je zajiSténa integrovanym ochrannym odrusSovacim
obvodem pro vstupy a vystupy. Siroké portfolio
MICROOPTO zahrnuje fadu feSeni pro specialni zatéze.
Napfiklad pro indukéni zatéze do 10 A pri 24 V DC
nebo pro DC zatéZe do 300 V. Navic jsou zde feSeni
pro odpojovani 5V TTL vstup a vystup, pro frekvence
do 550 kHz, a také verze s jednim CO kontaktem pro
invertovani signald.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MOS FEED THROUGH Verze
Cislo 8973450000 MICROOPTO, Svorka s priichodkou, Sroubové pfipojeni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248799534
MnoZstvi 1ST
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X 100 Verze
Cislo 2749610000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896350
MnozZstvi 1ST

Tloustka cepele (A): 0.6 mm

Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm,

MICROOPTO

Vseobecné objednaci udaje

Kompaktni a vykonna polovodi¢ova relé ve formatu
svorkovnice

Uspora prostoru na panelu je stale vice dulezita

a vyzaduje jeSté kompaktnéjsi komponenty. Diky
kompaktnim a vykonnym polovodi¢ovym relé
MICROOPTO ziskavate vyhodu z desitek let nasich
zkuSenosti ve vyrobé

produkt( ve formatu svorkovnice. Rodina MICROOPTO
zahrnuje vysoce kvalitni polovodicova relé pro feSeni
problému konkrétni aplikace a poskytuje vysoky vykon
v Sifce pouze 6,1 mm. éirok\'/ rozsah pfrisluSenstvi od
zasuvnych pripojek po koncové znacky znamena, Ze
feSeni je obzvlasté vSestranné. Diky mezinarodnim
schvéalenim je mozné celosvétové vyuziti. Spolehliva
funkce je zajisténa integrovanym ochrannym odrusovacim
obvodem pro vstupy a vystupy. Siroké portfolio
MICROOPTO zahrnuje fadu feSeni pro specialni zatéze.
Napriklad pro indukéni zatéze do 10 A pri 24 V DC
nebo pro DC zatéze do 300 V. Navic jsou zde feSeni
pro odpojovani bV TTL vstupt a vystupu, pro frekvence
do 550 kHz, a také verze s jednim CO kontaktem pro
invertovani signald.

Typ MOS SUPPLY Verze
Cislo 8973460000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248799541
Mnozstvi 1ST

MICROOPTO, Modul zdroje, Sroubové pfipojeni
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Propojky

T vy

B T

Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 4N/2 Verze

Cislo 1527930000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 4N/2 RD Verze

Cislo 2460450000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péli: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118476149

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/2 BL Verze

Cislo 1528040000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 32 A, Pocet pdlu: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332773

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/2 SW Verze

Cislo 1793970000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A

objednavky

GTIN (EAN) 4032248233762

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 Verze

Cislo 1527940000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 3, Rozte v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118332865

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 RD Verze

Cislo 2460810000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péla: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118476231

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BL Verze

Cislo 1528080000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet po6li: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118333008

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 SW Verze

Cislo 1794000000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A

objednavky

GTIN (EAN) 4032248233793

MnozZstvi 60 ST
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Typ ZQV 4N/4 Verze

Cislo 1527970000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, PocCet polu: 4, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118332889

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 RD Verze

Cislo 2460800000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péla: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118476224

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 BL Verze

Cislo 1528120000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdlu: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118332872

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 SW Verze

Cislo 1794030000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A

objednavky

GTIN (EAN) 4032248233915

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/10 Verze

Cislo 1528090000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 10, Rozte€ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118332896

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/10 RD Verze

Cislo 2460740000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Poget pélt: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118476163

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQVv 4N/10 BL Verze

Cislo 1528230000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pola: 10, Rozte€ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118333138

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/10 SW Verze

Cislo 1794060000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A

objednavky

GTIN (EAN) 4032248234059

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/20 GE Verze

Cislo 1909020000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A

objednavky

GTIN (EAN) 4032248535644

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/20 RT Verze

Cislo 1909150000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A

objednavky

GTIN (EAN) 4032248535934

MnozZstvi 20 ST
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Typ ZQV 4N/20 BL Verze

Cislo 1909100000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535774

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/20 SW Verze

Cislo 1909120000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535804

Mnozstvi 20 ST

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuZit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znadeni umozniuje dlouhé
fetézce znaku, ale také vicefadkovy text.

Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych
fetézcl znakl. Diky osvédéenému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

* Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

J étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
Mnozstvi

WS 12/6 MC NE WS

1609900000

4008190203467
600 ST

Verze

Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

WS, Oznadeni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
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