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Sestavené IE kabely - propojovaci kabel Cabinet Line, Kat.
6, PUR, zeleny

Vseobecné objednaci udaje

Verze Systémovy kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m:
Cat.6A />20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
PUR, 2.5 m

Cislo objednavky 8941350025

Typ IE-C6FS8UG0025A40A40-G

GTIN (EAN) 4050118617542

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 14.12.2025 09:06:27 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/8941350025
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Osvédcéeni
Schvaleni
us

LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Délka 25m Délka (v palcich) 98.4252 inch
Cista hmotnost 101.2 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...85 °C
Teplota instalace -10°C...60°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Elektrické vlastnosti

PoE / PoE+ odpovida IEEE 802.3at

Obecné standardy

C. osvédéeni (cULus) E316369

Standardy

VsSeobecné prislusenstvi komunikac¢niho ISO / IEC 11801:2002,
kabelu ANSI / TIA / EIA-568-
B.2-10, EN 50173-1:2007

Korozivni ucinky vyparl

According to
EN50288-2-2

Standardy specifické pro kabel

Vseobecné prislusenstvi komunikac¢niho ISO / IEC 11801:2002, Korozivni ucinky vyparl

According to

kabelu ANSI / TIA / EIA-568- EN50288-2-2
B.2-10, EN 560173-1:2007
Elektrické vlastnosti kabelu
Kategorie <20 m: Cat.6A />20m Kapacita pfi 1 kHz 46 nF/km
Class EA (ISO/IEC 11801
2010)
Doba propagace signalu 4.27 ns/m ZkuSebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢ 750V DC, 1 min
Zpozdéné zkresleni 25 ns/100m Charakteristickd impedance 100 £ 15 Q pfi 1-100

MHz, 100 £ 22 Q pfi
100-250 MHz, 100 + 25
Q pfi 2560-600 MHz
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Konektor, pravy
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Zastrcka vpravo

RJ45, IP20, Kontakt
samec, pfimy, konektor,
Plast, stinéné

Konektor, vievo

Zastrcka vlevo

RJ45, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,
Plast, stinéné

Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Odolnost vagci olejiim

in accordance with IEC
60811-2-1

Bez obsahu silikonu

Ano

Odolné proti UV zareni Ano Halogen bez halogen(, podle
IEC 60754-2

Polomér ohybu, min., opakovany 10 *pramér Polomér ohybu, min., jen jednou 5 *pramér

Odolnost proti opotiebeni velmi dobré Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with I[EC

60332-1 /UL 1581 FT2

Korozivni tcinky vypart

According to

EN50288-2-2
Struktura kabelu
Prameny 7 Barva oplasténi Zelend
Prirez 4*2*AWG 27/7 -4*2*0,1 Stinéni S/FTP
mm?2
Pocet vodicu 8 Izolace PE
Pramér plasté, max. 6.4 mm Pramér plasté, min. 6 mm
Material plasté PUR Stinéni paru vodicu Hlinikova félie

Usporadani jader vodice

Krouceny par

Kompletni stinéni

Stinici oplet vyroben z
médénych dratkd

Prekryvani opletu stinéni

60 %

Material vodice

Staceny pocinovany
médény vodi¢

Barevna posloupnost vodicl - pard

vodi¢

bila - modra, bila -
oranzova, bila - zelena, bila
-hnéda

Zastrcka

Zastrcka vpravo

RJ45, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,
Plast, stinéné

Zastrcka vlevo

RJ45, IP20, Kontakt
samec, primy, konektor,
Plast, stinéné

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Propojeni

Rozmérovy vykres

RJ45

white (orange)

orange

white (green)

blue

white (blue)

green

white (brown)

brown
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Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

TM-l je uznavany a akreditovany typ znacek pro dopravni

strojirenstvi. K dispozici jsou rlizné délky stitka pro

jednotliva znaceni s dlouhymi znakovymi fetézci.

Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

Predpfipojeni pouzder a doplnéni §titkd poskytuji

dokonalou v8estrannost

Specidlni okraj TM-l usnadriuje instalaci a zabezpecuje

pevné umisténi. Jsou kompatibilni s mnoha komercné

dostupnymi pouzdry. Diky formatu MultiCard Ize

oznacovat §titky rychle a pohodIné pomoci laserové

tiskarny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

¢ Snadné oddéleni a instalace diky poli projektové znacky.

¢ Uznavana a akreditovana znacka pro dopravni
strojirenstvi

* Predpripojeni pouzder a doplnéni stitk( poskytuji
dokonalou vSestrannost

¢ Nehodi se pro znaceni pomoci inkoustu P-ink nebo STI
fixu pfi pouziti s CLI T obaly

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ TM-I 12 MC NE WS Verze
Cislo 1718411044 TM-l, Vkladaci znacky, 12 x 4 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4008190348977
MnozZstvi 320 ST

Typ TM- 18 MC NE WS Verze
Cislo 1718431044 TM-l, Vkladaci znacky, 1.5 -22 mm, 18 x 4 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4008190349011
MnozZstvi 320 ST

Datum vytvoreni 14.12.2025 09:06:27 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1718411044
https://eshop.weidmueller.com/p/1718431044

