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Vyvod pro nosnou lis§tu, RJ45 konstrukce modulu podle
IEC 60603-7-51, pro vodice s primérem do 1,6 mm

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vystup montazni listy, RJ45, PROFINET, IP20,
Kat.5 (ISO/IEC 11801)

Cislo objednavky 8946950000

Typ |IE-TO-RJ45-FJ-P

GTIN (EAN) 4032248734931

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 12.12.2025 07:17:44 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost b42g

Teploty

Skladovaci teplota

Provozni teplota

-40°C..70°C

Teplota instalace Vihkost Rel. vihkost 0...93 %

Shoda produktu s prostfedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné udaje

Referencni vyrobek IE-BI-RJ45-FJ-P Pfipojeni 1 RJ45

Pfipojeni 2 IDC Slozeni Prepinaci napétové spojeni
z modulu / spojky k
montazni listé

Propojeni PROFINET Barevny Svétle Seda

Odolnost proti naraztim podle IEC 250 ms-2 Odolnost proti vibracim podle IEC 50 ms-2 sinusovka (9 -

60512-6-3 60512-6-4 500 Hz)

Vihkost

Rel. vihkost 0...93 %

Hlavni material krytu

PA UL 94 VO, PA 66 UL
VO E63957

Prafez izolace, max. 1.6 mm Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801)

Material kontaktu Pérova ocel, Ni 1,2 ym Povrch kontaktu Au2=0.8 um

Pramér pfipojeni, pevny vodic 0.4..0.64 mm Prufez pfipojeni vodice, pevny (AWG)  AWG 24..AWG 22

Pramér pfipojeni, pruzny vodi¢ 0.48...0.76 mm Prafez pfipojeni vodice, pruzny vodi¢ AWG 26..AWG 22
(AWG)

Pramér plasté, min. 5.5 mm Pramér plasté, max. 10 mm

Typ montaze TS 35 Stinéni ano

Stupen kryti IP20 Cykly zapojovani 750 (RJ45)

MoZnost znovu se pfipojit

2 10 cyklt pro AWG

23-26, = 4 cykly pro AWG
22

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu

<20mQ

Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni

= 1500V AC/DC

Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt

= 1000 V AC/DC

Odpor izolace

500 MQ

Proudova zatizitelnost pfi 50 °C TA PoE / PoE+ odpovida IEEE 802,3bt
Obecné standardy

Standardni konektor IEC 60603-7-51

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313

ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20

ECLASS 15.0 27-44-03-20
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Rozmérovy vykres

67.05
2.64"
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Prazdné

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
Rl Rl rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
| K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
FE Struény prehled vyhod:
« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
— pripevnovaci Stitky, v zavislosti na typu
W * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/11 KMC NEWS Verze
Cislo 1857440000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248402731
Mnozstvi 200 ST

Datum vytvoreni 12.12.2025 07:17:44 MEZ
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