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Vyvod pro nosnou listu, konstrukce SC-RJ spojky podle
IEC 61754-24

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vystup montazni listy, viaknové optika, SCRJ, Mul-
timode, GOF, POF, IP20

Cislo objednavky 8946990000

Typ |IE-TO-SCRJ-MM

GTIN (EAN) 4032248735006

Mnoizstvi 10 items

Datum vytvoreni 26.03.2026 07:36:41 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/8946990000

Datovy list

IE-TO-SCRJ-MM

Technické udaje
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Osvédcéeni
Schvaéleni @
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UL) E477798
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 22 ¢
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Barevny Svétle Seda Hlavni material krytu PA UL 94 VO
Typ montaze TS 356 Stupen kryti IP20
Cykly zapojovani 1000 Typ vldkna Multimode, GOF, POF
Ztrata pri zapojovani =0,4dB Pfipojeni 1 SCRJ
Pfipojeni 2 SCRJ
Obecné standardy
Standardni konektor IEC 61754-24 C. osvédéeni (UL) E477798
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Prazdné

n ESG je vyzkouseny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
HNNN rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.
' L] K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako
- jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
NS Struény prehled vyhod:
) « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
e pripevnovaci Stitky, v zavislosti na typu
‘| W * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/11 KMC NEWS Verze
Cislo 1857440000 ESG, Znacky na pfistroje x 11 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248402731
Mnozstvi 200 ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/1857440000

