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Podobné ilustraci

¢ 1 NO kontakt (triak (prichod nulou))

¢ Zajistuje oddéleni potencial(i bez opotifebeni a nutnosti
udrzby v kompaktnim formatu svorkovnice

* Vhodné prislusenstvi od kfizovych propojek po znacky

¢ Integrovany ochranny obvod pro vstupy a vystupy

Vseobecné objednaci udaje

Verze TERMOPTO, Polovodicové relé, Jmenovité fidici
napéti: 12 V DC £20 %, Rated switching voltage:
24-230 V AC, Trvaly proud: 0,1 A, Sroubové pfipo-

jeni
Cislo objednavky 8951110000
Typ TOS 12VDC/230VAC 0,1A
GTIN (EAN) 4032248741885
MnozZstvi 10 items

\/cumrum

Datum vytvoreni 24.03.2026 10:35:39 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
us
LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E223474
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 55 mm Hloubka (v palcich) 2.1654 inch
Vyska 74.4 mm Vyska (v palcich) 2.9291 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cista hmotnost 2044g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C..80°C Okolni teplota -20 °C...60 °C
Provozni teplota VlIhkost 5-95% rel. vihkost, TU =
40 °C, bez kondenzace
Pravdépodobnost selhani
MTTF 2500 a
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-bb4f549a0aa9

Ridici strana

Jmenovité Fidici napéti 12V DC*£20 %

12V DC£20 %

Jmenovity fidici proud 3,6 mMADC Jmenovité vykonové Udaje <45 mW

Ukazatel stavu Zelena LED Ochranny obvod Varistor, Ochrana pred
zadmeénou polarity

Vstupni frekvence 10 Hz

Strana zatéze

Rated switching voltage 24..230V AC Trvaly proud 0.1 A(AC1)

Rated switching current 100 mA Kategorie zatizeni AC1

Max. spinaci napéti, AC 230V Odlozeni zapnuti <10 ms

Odlozeni vypnuti <12 ms Pokles napéti pfi max. zatézi <18V

Svodovy proud <1 mA Min. spinaci proud 2 mA

Odolnost proti zkratu Ne

Typ kontaktu 1 NO contact (Triac (zero-
cross switch))

Ochranny obvod, strana zatéze

Varistor, RC prvek

max. spinaci vykon (DC ovladaci napéti) 10 Hz

Obecné udaje

Nosna lista TS 35
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Testovaci tlacitko k dispozici No
Barevny cerna
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napéti 300V Zavaznost znecisténi 2
Kategorie razového napéti [} Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, >3 mm
kontrolni strana - strana zatéze
Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 1,2 kVeff / 1 min. Impulse withstand voltage 4 kV (1.2/50 ps)

strana zatéze

Stupen kryti IP20

Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédéeni (cULus) E223474

Data p¥ipojeni

Metoda pripojeni vodice Sroubové pfipojeni Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 9 mm
Utahovaci moment, min. 0.4 Nm Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm2
Upinaci rozsah, max. 4 mm?2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 20
Prafez propojeni AWG, max. AWG 12 Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm?2
Prifez vodice, pevny, max. 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm2
min.
Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 20
max. min. (AWG)
Prlrez pfipojeni vodicl, jemné stacené, AWG 12 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2
max. (AWG) s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm2

s koncovkami DIN 46228/4, max. 46228-1), min.

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,5 mm
46228-1), max.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Schéma pFipojeni

Dimensional drawing
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Signal characteristics of zero cross switching

solid-state relays
Ul input
Input
t
ULuad
[Load

Output

switch-on delay Switchoff deay ' ¢

Shown at an example with resistive load.
1. Switches on at first zero cross of mains voltage while control input gets signal.
2. Switches off at next zero cross of mains current after control input signal was

switched off.

Switching DC voltages is not possible with this solid-state relays.
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Miscellaneous
TOP
Type of connection L Additional input
TOP PUSHIN protective circuit
T0S Screw RC RC element
Control voltage Switching current
24VDC 4A 4A
ig\&%{lﬁ Switching voltage
48-60VAC 24yDC  3..33VDC
110vDC 48VDC  5..48VvDC
120VAC 230VAC 24..230VAC
220vVDC
230VAC

Kédy typl

Datum vytvoreni 24.03.2026 10:35:39 MEZ

Stav katalogu / Nakresy b



Datovy list

TOS 12VvDC/230VAC 0,1A

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Propojky

LA

N w

Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 4N/20 GE Verze
Cislo 1909020000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535644
MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/20 RT Verze
Cislo 1909150000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535934
MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/20 BL Verze
Cislo 1909100000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535774
MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/2 SW Verze
Cislo 1793970000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233762
MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 SW Verze
Cislo 1794000000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233793
MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 SW Verze
Cislo 1794030000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248233915
MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/10 SW Verze
Cislo 1794060000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248234059
MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/20 SW Verze
Cislo 1909120000 W fada, Spojovaci konektor, 32 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535804
Mnozstvi 20 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Typ SDS 0.6X3.5X100
Cislo 2749340000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895568

MnozZstvi 1ST

Verze
Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka

Cepele (A): 0.6 mm

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100
Cislo 2749610000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896350

MnozZstvi 18T

Verze
Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm,

Tloustka Gepele (A): 0.6 mm

Typ SDIS 0.6X3.56X100
Cislo 2749810000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897012

MnozZstvi 1ST

Verze
Sroubovak, Sitka Eepele (B): 3.5 mm, Délka Gepele: 100 mm, Tloustka

Cepele (A): 0.6 mm

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znaceni umozniuje dlouhé
fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

étl’tky WS jsou idedlni na znaceni pomoci dlouhych
fetézcl znakd. Diky osvédc¢enému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

¢ Lze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

U étl’tky v ovérfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ WS 12/6 MC NE WS
Cislo 1609900000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190203467
MnoZstvi 600 ST

Verze
WS, Oznaceni svorek, 12 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, Bila
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 4N/2 Verze

Cislo 1527930000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332766

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 Verze

Cislo 1527940000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 3, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118332865

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQVv 4N/4 Verze

Cislo 1527970000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet pola: 4, Rozte v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118332889

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/10 Verze

Cislo 1528090000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 10, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118332896

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/2 RD Verze

Cislo 2460450000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péli: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118476149

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 RD Verze

Cislo 2460810000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péla: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118476231

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 RD Verze

Cislo 2460800000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 4, Rozte& v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118476224

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/10 RD Verze

Cislo 2460740000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Po&et pélt: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118476163

MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 24.03.2026 10:35:39 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1527930000
https://eshop.weidmueller.com/p/1527940000
https://eshop.weidmueller.com/p/1527970000
https://eshop.weidmueller.com/p/1528090000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460450000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460810000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460800000
https://eshop.weidmueller.com/p/2460740000

Datovy list

TOS 12VvDC/230VAC 0,1A

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ ZQV 4N/2 BL Verze

Cislo 1528040000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet po6li: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4050118332773

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/3 BL Verze

Cislo 1528080000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdlu: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118333008

Mnozstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/4 BL Verze

Cislo 1528120000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdlu: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4050118332872

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 4N/10 BL Verze

Cislo 1528230000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pola: 10, Rozte€ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4050118333138

MnozZstvi 20 ST
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