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Ochrana analogovych signal( / proudovych smycéek (CL) Vgeobecné objednaci udaje
zahrnuje nasledujici signaly:

* Signaly z proudovych smy¢ek (analogové méfeni vysi- Verze Ochrana pfistrojt a Fidicich jednotek pred prepé-
lage na dlouhé vzdalenosti) 4-20 mA, 0-20 mA atd. m; iﬁg"\yamvém' / ukazatelem funkce, UP(L/
¢ Dvouvodicové, trivodicové a ¢tyifvodicové, bez spolec- Eislo objednavky 8951530000
ného referen¢niho potencialu Typ VSPC 1CL 5VDC R
* napft. signaly k indikaci Urovné ze snimacl napéti (ana- GTIN (EAN) 4032248742776
logova méfeni snimad pres kratké vzdalenosti) 0-10V,  Mnozstvi 1items

PT 100 atd.; napf. méreni teplot

* Zasuvna bleskojistka, bez preruseni a impedanc¢né neut-
ralni, zadsuvna a vytahovaci

* Lze testovat pomoci testovaciho zatizeni V-TEST

¢ Verze s plovouci ochrannou zemi k zabranéni rozdil(
v napéti

* | ze pouZit v souladu se standardem instalaci IEC 62305
(D1,C1,C2aC3)

* Integrovany uzemnovaci podstavec bezpecné vybiji az
20 kA (8/20 ps) a 2,5 kA (10/350 ps) k zemi

¢ Barevné kédovani Grovni napéti pro rychlou identifikaci
na panelu

* Bezpecnost diky kédovacim prvkam pro rtizné Grovné
napéti
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédgeni (UL) E311081
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 69 mm Hloubka (v palcich) 2.7165 inch
Vyska 98 mm Vyska (v palcich) 3.8583 inch
Sitka 17.8 mm Sitka (v palcich) 0.7008 inch
Cista hmotnost 42g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C..80°C Okolni teplota -40°C..70°C
Provozni teplota -40°C..70°C VlIhkost 5..96 %
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 3 MTTF 2537 a
SFF 95.27 % Ages 45
PFH v 1*10-9 za hodinu 3.7

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Jmenovité udaje UL

C. osvéd&eni (UL) E311081 Osvédceni UL UL 497b Certificate - PDF/
E311081VOL1SEC2.pdf
(application/pdf)

Jmenovité udaje IEC / EN

Pocet pola 1 Signaliza¢ni kontakt 250V 1A 1CO

Jmenovité napéti (DC) 5V Jmenovity proud IN 450 mA

Stupen ochrany na vystupni strané 12V Ochranna hladina na strané vystupu 450V

vodic¢-vodi¢ 1 kV/us, typicky vodi¢-PE 1kV/us, typicky

Stupen ochrany na vystupni strané 112V Stupen ochrany, UP Vodi¢ - vodi¢ 122V

vodié-vodi¢8/20 s, typicky

Stupen ochrany, UP vodic¢ - PE 450V Stupen ochrany UP (typ.) <800V

Typ napéti DC Ochranné pojistky 05A

Objemovy odpor 2,200 Standardy HART-compatible, IEC
61643-21

Kategorie pozadavkul podle normy IEC  C1, C2, C3, D1 Max. trvalé napéti, Uc (DC) 6.4V

61643-21
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Technical data
Bleskovy testovaci proud, limp (10/350 2,5 kA Proudova zatizitelnost pfi razovém 2,5 kA 10/350 ps
us) vodicé-vodi¢ proudu D1
Proudova zatiZitelnost pfi rdzovém <1 kA 8/20 ps Proudova zatiZitelnost pfi rAzovém 100 A 10/1000 ps
proudu C1 proudu C3
Bleskovy testovaci proud, limp (10/350 2,5 kA Kapacita nulovani pulzd <20 ms
ps) GND-PE
Vlastnosti pfi prenosu signalu (-3 dB) 730 KHz Bleskovy testovaci proud, limp (10/350 2,5 kA
us) vodic-PE
Pretizeni - rezim selhani Mod 2 Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) GND-PE 10 kA
Jmenovity proud zatéze IL 450 mA Vybijeci proud In (8/20 pus) vodi¢-vodi¢ 2,5 kA
Vybijeci proud In (8/20 us) vodi¢-PE 2,5 kA Vybijeci proud Imax. (8/20 us) vodi¢-PE 10 kA
Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢- 10 kA Vybijeci proud In (8/20 us) GND-PE 2,5 kA
vodi¢
Proudova zatiZitelnost pfi rdzovém 5 kA 8/20 ps
proudu C2
CSA udaje o ochrané
Plyn, tfida D A Plyn, tfidy A, B IIC
Plyn, tfida C 1] Interni induktance, max. LI OpuH
Vnitini vykon, max. Cl 1nF Vstupni napéti, max. Ui 6.4V
Koordinace izolace podle normy EN 50178
Kategorie rdzového napéti 1l Zavaznost znecisténi 2
Obecné udaje
Opticky funkéni displej zelena = OK, Cervena = Segment Meéfeni a regulace
svodi¢ je vadny - vyménte
ho
Verze s funkci varovani / Design razné, Svorka
ukazatelem funkce
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny OranzZova
Stupen kryti IP20 chranéné proudové smycky 1
Dalsi detaily o osvédéeni
GOST certifikat GOST-Zertifikat -
PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)
Data pFipojeni
Typ pfipojeni Lze zapojit do VSPC BASE
Elektrické udaje
Typ napéti DC
Obecné udaje
Pocet poli 1 Stupei kryti IP20

Barevny Oranzova

Hodnoceni IECEx/ATEX/cUL

Certifikat cUL cUL Certificate - pdf/
VSPC.PDF (application/
pdf)
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Zaruka

Casovy interval

5 let

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Rezim 2: Uvedte, kde byla ¢ast JPD omezujici napéti zkratovana kvli velmi nizké impedanci v
rdmci JPD. Linka je nefunkéni, ale méfici zafizeni je stale chranéné prostfednictvim zkratovani.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-01
ECLASS 15.0 27-17-15-01

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé specifikace

Zasuvna prepétova
ochrana pro pouziti

se zakladnou VSPC
BASE 1 CL R pro jeden
neuzemnény dvojity kabel
s integrovanym stavovym
displejem a moZnosti
dalkového monitorovani.
Dvouurovnovy ochranny
obvod sloZzeny z hrubé
ochrany, oddélovacich
rezistor(l a jemné
ochrany mezi signalnimi
vodici a hrubé ochrany
souhlasného napéti k zemi.
Mechanicka identifikace
adaptéru k zakladné
podle typu spinani a
jmenovitého napéti.
Vizualni identifikace
adaptéru podle typu
chranéného spinani a
urovné napéti. Ochranny
adaptér s kddovacim
pinem a proti-profilem

k zadkladné. Adaptér Ize
oznacit.

Kratka specifikace

Zasuvna prepétova
ochrana pro zakladnu
VSPCBASE 1 CLRs
integrovanym stavovym
displejem a moznosti
dalkového monitorovani.
Hrubé a jemné ochrana
pFicného napéti pro jeden
neuzemnény dvojity
kabel, hruba ochrana
souhlasného napéti k zemi.
Verze: 5V DC
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Symbol elektfiny

Circuit diagram

Cate- Testing
gory pulse

Surge Surge Pulse Type
voltage current

Quick- 0.5-2kV 0.25-1kA 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/60 ys  8/20 pis arrester
Quick- 2-10kV 1-5kA 10 Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/60 ps 8/20 ps arrester
Quick- =1kV 10-100A 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1 kWps  10/10000 ps amester
High =1kV 05-25KkA 2 Arrester for
power it 10/360 lightning
Hs current and
surge voltages

Discharge capacity

IL

SUITABLE
61508

Complete module direct grounding, with remote signalling

Komplettmodul direkte Erdung, mit Fernmeldung

1o

70

GND 9

Complete module indirect grounding, with remote signalling

Komplettmodul indirekte Erdung, mit Fernmeldung

Komplettmodul
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Napajeni a varovaci jednotka pro svodice VSPC R

¢ Signaliza¢ni modul pro vSechny VSPC se stavovym
indikatorem

* Signalizace preruseni kabelu / signalu

* Elektrické napajeni 20 az 31V DC

* Pfepinaci kontakt pfi nulovém napéti

¢ Displej funkci s ¢ervenou/zelenou kontrolkou LED

¢ Funkéni upozornéni s riiznymi typy signald.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSPC CONTROL UNIT 24VDC  Verze
Cislo 8972270000 Surge protection for instrumentation and control, with warning
objednavky function / function indicator

GTIN (EAN) 4032248793488
MnozZstvi 1ST

Testovaci za¥izeni V-TEST pro VSPC

V-TEST

* Testovaci zafizeni ke kontrole ochranné funkce zasuvné
prepétové ochrany fad PU I, PU Il a VSPC.

e Zafizeni k implementaci normy IEC 62305 (tyka se
pravidelného testovani)

* Snadno pouZitelné zafizeni s integrovanym
akumulatorem pro méreni v terénu

¢ LCD displej s vysledky

* Menu ve dvou jazycich

* V&etné ochranného obalu a napéjeni

* UZivatelsky pfijemna navigace v némciné a angli¢tiné

V-TEST je kompaktni, pfenosny testovaci nastroj na

zasuvné prepétové ochrany VARITECTOR (VSPC) a

prepétové ochrany elektrického napajeciho kabelu PU | a

PU II.

Pomoci tohoto nastroje Ize testovat ochrannou

funkci prepétovych ochran Weidmdiller spole¢né s

harmonogramy testl stanovenymi normou IEC 62305-3

(DIN VDE 0185 c¢ast 3). Na displeji s podsvicenym

pozadim se vysledky testu zobrazuji jako "OK" nebo "Not

OKII
Vseobecné objednaci udaje
Typ V-TEST Verze
Cislo 8951860000 Ochrana proti blesku a prepéti, Testovaci zafizeni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248743100
Mnozstvi 18T
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Plus

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
| vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
”””””” \ Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
i zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
dispozici v rliznych sirkach.
[ « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti
EERRRRRR) * Pasky pro rychlou instalaci
EERRRRRR! * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

\
\
i
|
|
J
J

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1854490000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248393596
MnozZstvi 1000 ST

PF¥imé uzemnéni

Zakladni prvek pro zasuvné prepétové ochrany VSPC s
integrovanym PE podstavcem v impedanéné neutralni

zakladné VSPC BASE. Mize bezpecéné vybijet az 20 kA
(8/20 us) a 2,5 kA (10/350 ps) k zemi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSPC BASE 1CL R Verze
Cislo 8951730000 Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
objednavky

GTIN (EAN) 4032248742974
Mnozstvi 18T
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Vseobecné objednaci udaje

Mechanismus vzajemného blokovani na zasuvné
prepétové ochrané fady VSPC zajistuje zvySenou
spolehlivost a lepSsi trvaly kontakt i za silnych vibraci.

Typ VSPC LOCKING CLIP
Cislo 1317340000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118121179
MnozZstvi 100 ST

Verze

Fastening element, Latches

Propojky

Vseobecné objednaci udaje

Propojeni mezi signalnimi kontakty VSPC Ize nainstalovat
rychle. Propojeni Ize jednotlivé oddélit pro funkci
upozornéni s maximem 10 VSPC R.

Typ QB 17,8/2 Verze
Cislo 1309470000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118111934
MnozZstvi 90 ST
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NepFimé uzemnéni / plovouci uzemnéni pomoci jiskfisté; také vhodné pro aplikace EX ia

Zakladna pro zasuvné bleskojistky VSPC. Integrovany
uzemnovaci podstavec na impedancéné neutralni zakladné
VSPC BASE a pripojeni k plovouci zemi (FG) pres
integrované jiskfisté, bezpecné vybiji az 20 kA (8/20 us)
a 2,5 kA (10/350 ps) k zemi. Vhodné pro neuzemnéné
signéalové obvody.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSPC BASE 1CL FG R Verze
Cislo 8951740000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248742981
Mnozstvi 1ST

Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing

PFimé uzemnéni

Zakladni prvek pro zasuvné prepétové ochrany VSPC s
integrovanym PE podstavcem v impedanc¢né neutralni

zékladné VSPC BASE. MUze bezpecné vybijet az 20 kA
(8/20 us) a 2,5 kA (10/350 ps) k zemi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSPC BASE 1CLR Verze
Cislo 8951730000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248742974
MnoZzstvi 1ST

Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
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