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Zakladni prvek pro zasuvné prepétové ochrany VSPC s
integrovanym PE podstavcem v impedanéné neutralni

zakladné VSPC BASE. Muze bezpecné vybijet az 20 kA
(8/20 ys) a 2,5 kA (10/350 ps) k zemi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Surge protection, Flange-mounted housing,
Flange-mounted housing

Cislo objednavky 8951710000

Typ VSPC BASE 2CLR

GTIN (EAN) 4032248742950

Mnozstvi 1 items

\MSR
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Osvédcéeni
Schvaleni

‘ € CSAEX

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédgeni (UL) E311081
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 69 mm Hloubka (v palcich) 2.7165 inch
Vyska 98 mm Vyska (v palcich) 3.8583 inch
Sitka 17.8 mm Sitka (v palcich) 0.7008 inch
Cista hmotnost 63.74 9
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C..80°C Provozni teplota -40°C..70°C
Vlhkost 5..96 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

5047b468-db7a-4a1c-8363-2ff1629067e4

Jmenovité udaje UL

C. osvédéeni (UL)

E311081

Osvédceni UL

UL 497b Certificate - PDF/
E311081VOL1SEC2.pdf
(application/pdf)

Data pFipojeni, vzdalené upozornéni

Prirez pro pfipojené vodiCe, pevné jadro, 0.5 mm?2 Délka odizolovani 6 mm

min.

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Pruafez pro pfipojené vodice, pevné jadro, 1.5 mm?2
max.

Max. kroutici moment 0.2 Nm

Jmenovité udaje IEC / EN

Signaliza¢ni kontakt UN 250V ACO,1A 1CO Jmenovity proud IN 450 mA

pfi VSPC R s VSPC RiDICI
JEDNOTKOU

Typ napéti

AC/DC

Standardy

IEC 61643-21, IEC 62305,
DIN EN 60079-0.2009,
DIN EN 60079-11:2007,
DIN EN 60079-26:2007,
DIN EN 61241-11:2006
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CSA udaje o ochrané

Plyn, tfida D 1A Plyn, tfidy A, B IIC
Vstupni proud, max. Il 450 mA Plyn, tfida C 11B
Interni induktance, max. LI OuH

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie razového napéti [} Zavaznost znecisténi 2

Obecné udaje

Opticky funkéni displej Ne Segment Meéreni a regulace
Verze Zakladna Design Svorka, rlizné
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny cerna

Stupen kryti IP20 Nosna lista TS 35,TS35x 7,6
Dalsi detaily o osvédceni

GOST certifikat GOST-Zertifikat -

PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)

Data p¥ipojeni

Délka odizolovani 7 mm Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni
Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 7 mm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Utahovaci moment, max. 0.8 Nm Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 4 mm?2 Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm?2
Prarez vodice, pevny, max. 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 2.5 mm?2
max.

Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm?2 Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 2.5 mm?2
46228-1), min. 46228-1), max.
Prafez pfipojeni vodicd, splétané, min. 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 2.5 mm?2
Velikost noze 0,6 x 3,6 mm
Elektrické udaje
Typ napéti AC/DC
Obecné udaje
Stupen kryti IP20 Barevny cerna
Hodnoceni IECEx/ATEX/cUL
Certifikat cUL cUL Certificate - pdf/

VSPC.PDF (application/

pdf)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000472 ETIM 9.0 EC000472
ETIM 10.0 EC000472 ECLASS 14.0 27-17-15-91
ECLASS 15.0 27-17-15-91
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Dlouhé specifikace

Zakladna je pro dva
neuzemnéné dvojité
kabely. KdyzZ se zakladna
zapoji, soucastné se vytvori
elektricky kontakt mezi
montazni liStou (zemi) a
referené¢nim potencialem
(zemi) ochranného
obvodu v adaptéru.
Mechanické kédovani
zakladny s ochrannému
adaptéru podle typu
spinani a jmenovitého
napéti. S volitelnou funkci
monitorovani. Zakladna
se sama oznadi pfi prvnim
zasunuti ochranného
adaptéru. VSechny svorky
je mozné oznacit

Kratka specifikace

Zakladna je chranéna
pomoci adaptéru pro dva
dvojité kabely s pfimym
zemnénim. S volitelnou
funkci monitorovani.
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m emelereen

Symbol elektfiny
:> :> Cate- Testing Surge Surge Pulse Type

gory pulse voltage current
7] 1 ey 1y 5 6y 2 12 8
Xy Xt Gl Quick- 05-2kV 0.25-1kA 300 Surge
1 _ 12 rising with mit voltage
edge 1.2/60 ys  8/20 ps arrester
9 GND GND 10
C2  Quick- 2-10kV 1-5kA 10 Surge
7 8 rising with mit voltage
edge 1.2/60 ps 8/20 ps arrester
5 6
C3  Quick- =1 kY 10-100A 300 Surge
9.pE PE.3, rising with mit voltage
edge 1 kWps  10/10000 ps arrester
1 2
— D1 High =1kV 05-25KkA 2 Arrester for
5 i power mit 10/350 lightning
=3 © pis Hs current and
2 surge voltages
Circuit diagram Discharge capacity
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Accessories

Napajeni a varovaci jednotka pro svodice VSPC R

¢ Signaliza¢ni modul pro vSechny VSPC se stavovym
indikatorem

* Signalizace preruseni kabelu / signalu

* Elektrické napajeni 20 az 31V DC

* Pfepinaci kontakt pfi nulovém napéti

¢ Displej funkci s ¢ervenou/zelenou kontrolkou LED

¢ Funkéni upozornéni s riiznymi typy signald.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSPC CONTROL UNIT 24VDC  Verze
Cislo 8972270000 Surge protection for instrumentation and control, with warning
objednavky function / function indicator

GTIN (EAN) 4032248793488
MnozZstvi 1ST

Uzemnovaci modul

* Lze pouzit pro nepfifazené vodice

* Lze pouzit pfi prvnim uvedeni do provozu a udrzbé

¢ VSechny kabely snimacu pfipojené k VSPC jsou
uzemnéné.

* | ze pfipojit do vSech zakladnich patic VSPC

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSPC GROUND Verze
Cislo 8924680000 Adapter, without warning function / function indicator
objednavky

GTIN (EAN) 4032248696321
MnozZstvi 18T

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1SO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.6X3.56X200 Verze
Cislo 9010110000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248300754
MnozZstvi 1ST

Typ SDS 0.4X2.0X60 Verze
Cislo 9037160000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248171613
MnozZstvi 18T

Plus

, Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro véechny
E—— — vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
r R Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
' I zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
\ Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
‘ Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k
. dispozici v riiznych $irkach.
‘ « Siroka fada potisténych znacek pro okamzité pouZziti
J‘ ¢ Pasky pro rychlou instalaci
EEARRARRI ¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory
¢ K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1854490000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248393596
MnozZstvi 1000 ST

Propojky

Propojeni mezi signalnimi kontakty VSPC Ize nainstalovat
- rychle. Propojeni Ize jednotlivé oddélit pro funkci
& upozornéni s maximem 10 VSPC R.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ QB 17.8/2 Verze
Cislo 1309470000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118111934
MnozZstvi 90 ST
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