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Ochrana binarnich signaltd (SL - symetrické zatiZzeni) zahr-

nuje nasledujici signaly:

* Spinaci signaly se spole¢nym referen¢nim potencialem
abeznéj, napf. 5V -24V-60V

* Dvouvodicové systémy se vétSinou skladaji ze spolec-

ného referencniho potencialu binarnich snimacu, akc¢-

nich ¢lenud a kontrolek, jako jsou nadproudové vypinace,

tlaCitka, polohovaci snimace, fotoelektrické bariéry, sty-

kace, elektromagnetické ventily, svételné kontrolky atd.

Zasuvna bleskojistka, bez pferuseni a impedanéné neut-

ralni, zadsuvna a vytahovaci

Lze testovat pomoci testovaciho zafizeni V-TEST

Verze s plovoucim uzemnénim s pfipojenim PE s cilem

zamezit rusivym proudim, které jsou vysledkem rozdilt

napéti

* Pro pouZiti v souladu s instalaénimi standardy

IEC 62305 alEC 61643-22 (D1,C1,C2 aC3)

Integrovany uzemnovaci podstavec bezpecné vybiji az

20 kA (8/20 ps) a 2,5 kA (10/350 ps) k zemi

Barevné kédovani Urovni napéti pro rychlou identifikaci

na panelu

¢ Bezpecnost diky kédovacim prvkam pro rtiizné Grovné
napéti

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Cislo objednavky

Surge protection for instrumentation and control,
without warning function / function indicator

8953620000

Typ VSPC 2SL 12VDC EX
GTIN (EAN) 4032248745777
MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 18.03.2026 03:16:03 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/8953620000

Weidmiiller 3£

VSPC 2SL 12VDC EX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- y - - www.weidmueller.com
Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaleni ..-ﬂl.:htﬁ
csiex (&%) |ECEx
i ATEX - KEMA
ROHS Shoda
Rozméry a hmotnosti
Sitka 17.8 mm Sitka (v palcich) 0.7008 inch
Cista hmotnost 24 ¢
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..80°C Provozni teplota -40 °C...70°C
Vlhkost 5..96 %
Pravdépodobnost selhani
SIL v souladu s IEC 61508 2 MTTF 2665 a
SFF 79.3% Ages 43
PFH v 1*10-9 za hodinu 8.9
Shoda produktu s prostfedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71€97bb7-979f-4330-94¢c0-20c629bb05e3
EX - data o ochrané
ATEX - oznacovani prachu T DExiallCT135°C ... ATEX - oznadovani plynu II'TGExiallCT4..T6 Ga
T85 °C Da
C. osvéd&eni (ATEX) KEMA10ATEX0148X IECEX - oznacovani prachu 1T DExiallCT135°C ...
T85 °C Da
IECEX - oznacovani plynu T GExiallCT4..T6 Ga Pfikon, max. PI 3W
Vnitfni vykon, max. Cl <4 nF Interni induktance, max. LI O uH
Teplotni tfida T4/135°C (-40°C ... +85 350 mA Teplotni tfida T5/100°C (-40°C ... +75 250 mA
°C)li °C) li
Teplotni tfida T6/85 °C (-40 °C ... +60°C)250 mA
li
Jmenovité udaje IEC / EN
Pocet pola 1 Jmenovity proud IN 250 mA
Stupen ochrany na vystupni strané 20V Ochranna hladina na strané vystupu 25V
vodi¢-vodi¢ 1 kV/us, typicky vodi¢-PE 1kV/us, typicky
Stupen ochrany na vystupni strané 45V Objemovy odpor 4,7 Q
vodié-vodi¢8/20 s, typicky
Dielektricka sila pfi FG proti PE 2500V Bleskovy testovaci proud, limp (10/350 2,5 kA
us) vodic-vodic

Proudova zatizitelnost pfi razovém 2,5 kA 10/350 ps Proudova zatiZitelnost pfi razovém <1 kA 8/20 ps
proudu D1 proudu C1
Proudova zatizitelnost pfi razovém 100 A 10/1000 ps Bleskovy testovaci proud, limp (10/350 2,5 kA
proudu C3 us) GND-PE
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Kapacita nulovani pulz <20 ms Vlastnosti pfi prenosu signalu (-3 dB) 1,2 MHz
Bleskovy testovaci proud, limp (10/350 2,5 kA Pretizeni - rezim selhani Mod 2
us) vodic¢-PE

Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) GND-PE 10 kA Jmenovity proud zatéze IL 250 mA
Vybijeci proud In (8/20 us) vodi¢-vodi¢ 2,5 kA Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢-PE 10 kA
Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodic- 10 kA Vybijeci proud In (8/20 us) GND-PE 2,5 kA
vodi¢

Proudova zatiZitelnost pfi razovém 5 kA 8/20 ps

proudu C2

CSA udaje o ochrané

Plyn, tfida D A Plyn, tfidy A, B IIC

Plyn, tfida C 1B Interni induktance, max. LI O puH
Vnitfni vykon, max. Cl 4 nF

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie razového napéti [} Zavaznost znecisténi 2

Obecné udaje

Opticky funkéni displej

Ne

Segment

Meéreni a regulace

Verze

bez funkce varovani /
ukazatele funkce

Barevny

Svétle modra

Stupen kryti IP20 chranéné binarni signaly 2
Dalsi detaily o osvédceni
GOST certifikat GOST-Zertifikat -
PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)
Data pFipojeni
Typ pfipojeni Lze zapojit do VSPC BASE
Obecné udaje
Pocet polu 1 Stupen kryti IP20
Barevny Svétle modra

Hodnoceni IECEx/ATEX/cUL

ATEX - oznacovani prachu

Osvédceni ATEX

11T DExiallCT135°C..
T85 °C Da

ATEX Certificate

ATEX - oznacovani plynu

C. osvéd&eni (ATEX)

I'1 GExiallC T4... T6 Ga

KEMA10ATEX0148X

Osvédceni IEC Ex

IECEX Zertifikat - PDF/
IECExCertificate DEK.pdf
(application/pdf)

IECEX - oznacovani prachu

I DExialllCT135°C...
T85 °C Da

IECEX - oznacovani plynu

1 GExiallCT4..T6 Ga

Certifikat cUL

cUL Certificate - pdf/
VSPC.PDF (application/
pdf)

Zaruka

Casovy interval

5 let
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Technické udaje

Dulezita poznamka

Informace o produktu Rezim 2: Uvedte, kde byla ¢ast JPD omezujici napéti zkratovana kvuli velmi nizké impedanci v
ramci JPD. Linka je nefunkéni, ale méfici zafizeni je stale chranéné prostfednictvim zkratovani.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000943 ETIM 9.0 EC000943
ETIM 10.0 EC000943 ECLASS 14.0 27-17-15-02
ECLASS 15.0 27-17-15-02

Datum vytvoreni 18.03.2026 03:16:03 MEZ
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Symbol elektfiny

Cate- Testing Surge Surge Pulse Type

gory pulse voltage current

Gl Quick- 05-2kV 0.25-1kA 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/60 ps  8/20 pis arrester

C2  Quick- 2-10kV 1-5kA 10 Surge

@ - ‘
L rising with mit voltage
edge 1.2/60 ps 8/20 ps arrester
% % % C3  Quick- =1kV 10-100A 300 Surge
7 1 GND 1 5 6 2 12 8 rising with mit voltage
edge  1KVus  10A0000 s amester
D1 High =1kV 05-25KkA 2 Arrester for
power it 10/360 lightning
Hs current and
surge voltages
Circuit diagram Discharge capacity

IL
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61508
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Complete module direct grounding
Komplettmodul direkte Erdung

*

w1 3 4

:

Complete module indirect grounding
Komplettmodul indirekte Erdung

Komplettmodul
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Testovaci za¥izeni V-TEST pro VSPC

Vseobecné objednaci udaje

V-TEST

» Testovaci zafizeni ke kontrole ochranné funkce zasuvné
prepétové ochrany fad PU I, PU Il a VSPC.

e Zafizeni k implementaci normy IEC 62305 (tyka se
pravidelného testovani)

¢ Snadno pouzitelné zafizeni s integrovanym
akumulatorem pro méreni v terénu

¢ LCD displej s vysledky

* Menu ve dvou jazycich

* V¢etné ochranného obalu a napéjeni

* Uzivatelsky pfijemnd navigace v ném¢iné a angli¢tiné

V-TEST je kompaktni, pfenosny testovaci nastroj na

zasuvné prepétové ochrany VARITECTOR (VSPC) a

prepétové ochrany elektrického napajeciho kabelu PU | a

PU II.

Pomoci tohoto nastroje Ize testovat ochrannou

funkci prepétovych ochran Weidmdiller spole¢né s

harmonogramy testl stanovenymi normou IEC 62305-3

(DIN VDE 0185 c¢ast 3). Na displeji s podsvicenym

pozadim se vysledky testu zobrazuji jako "OK" nebo "Not

OK".

Typ V-TEST Verze
Cislo 8951860000 Ochrana proti blesku a prepéti, Testovaci zafizeni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248743100
MnozZstvi 18T

Plus

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodic¢e a zadsuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké ¢iselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potiténych znaéek pro okamzité pouziti

* Pasky pro rychlou instalaci

¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1854490000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248393596
MnozZstvi 1000 ST
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NepFimé uzemnéni / plovouci uzemnéni pomoci jiskfisté; také vhodné pro aplikace EX ia

Zakladna pro zasuvné bleskojistky VSPC. Integrovany
uzemnovaci podstavec na impedancéné neutralni zakladné
VSPC BASE a pripojeni k plovouci zemi (FG) pres
integrované jiskfisté, bezpecné vybiji az 20 kA (8/20 us)
a 2,5 kA (10/350 ps) k zemi. Vhodné pro neuzemnéné
signéalové obvody.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSPC BASE 2SL FG EX Verze
Cislo 8951830000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248743070
Mnozstvi 1ST

Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing

Spona
Mechanismus vzajemného blokovani na zasuvné
prepétové ochrané fady VSPC zajistuje zvySenou
W spolehlivost a lepsi trvaly kontakt i za silnych vibraci.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSPC LOCKING CLIP Verze
Cislo 1317340000 Fastening element, Latches
objednavky

GTIN (EAN) 4050118121179
MnozZstvi 100 ST
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NepFimé uzemnéni / plovouci uzemnéni pomoci jiskfisté; také vhodné pro aplikace EX ia

Zakladna pro zasuvné bleskojistky VSPC. Integrovany
uzemnovaci podstavec na impedancéné neutralni zakladné
VSPC BASE a pripojeni k plovouci zemi (FG) pres
integrované jiskfisté, bezpecné vybiji az 20 kA (8/20 us)
a 2,5 kA (10/350 ps) k zemi. Vhodné pro neuzemnéné
signéalové obvody.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VSPC BASE 2SL FG EX Verze
Cislo 8951830000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248743070
Mnozstvi 1ST

Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
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