Datovy list
ACT20X-SDI-HDO-H-S

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrazek vyrobku, Podobné ilustraci

Moduly regulace ventild ACT20X-SDI-HDO/2SDI-2HDO
jsou fizeny z bezpecéné zény na vstupni strané spinanymi
signaly (NPN, PNP) a poskytuji digitalni vystupy spinacim
akénim ¢lenam (solenoidy, alarmy) v Ex z6né O.

V zavislosti na modulu je pro skupiny ochrany proti vzni-
ceni lIC/1IB vystupni proud omezen na 35 mA

nebo 60 mA (pouze jeden kanal). Vestavéné kontakty
upozornéni vyslou upozornéni v pripadé chyby; to usnad-
nuje hledani chyb a zvySuje dostupnost systému.
Vypinaci-spinaci zesilovac¢e k montazi na listu jsou voli-
telné k dispozici v jedno nebo dvoukanalové verzi.

Diky pouhym 11 mm na kanal tyto pfistroje potfebuji jen
malo prostoru v rozvadéci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prevodnik izolujici EX signal, Bezpec¢ny vstup: relé,
Ex-vystup: Opto modul, Silnoproudy, Tkanalovy

Cislo objednavky 8965410000

Typ ACT20X-SDI-HDO-H-S

GTIN (EAN) 4032248785025

Mnozstvi 1 items
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaéleni CE; CULUS; DETNORVER; FMEX; FUSAFETY; IECEXKEM; KEMAATEX
Certifikace DNVGL;

l:usnsu“s m a<:mmP @ IECEx
€

ATEX - KEMA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E337701
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 113.6 mm Hloubka (v palcich) 4.4724 inch
Vyska 119.2 mm Vyska (v palcich) 4.6929 inch
Sitka 22.5 mm Sitka (v palcich) 0.8858 inch
Cista hmotnost 170g
Teploty
Skladovaci teplota -20°C..85°C Provozni teplota -20°C...60°C
Vihkost 0...95 % (bez kondenzace)
Pravdépodobnost selhani
SIL PAPER SIL certificate - PDF/ SIL v souladu s IEC 61508 2

Cert_Weidmueller_070902_P0002_C004_V2R1.pdf
(application/pdf)

MTBF 175 a SFF 91 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Typ montaze Nosna lista, Zaklapavaci Nosna lista TS 35

montazni lista

Montazni pozice vodorovné nebo svisle

Vstup

Pocet vstupl 1 Typ NPN, PNP tranzistor,
pfepinaci signal [ventilovy
komponent na vstupu,
zabezpeceny]

Vstupni napéti <28V DC, Trigger level Vstupni odpor, napéti 3.5kQ

low: 2.0V DC (NPN), £
8.0 V DC (PNP), Trigger
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level high: 24.0 V DC

(NPN), 2 10.0 V DC (PNP)

Technické udaje
Vystup
Type

jiskrové bezpecny obvod, digitalni, vystup = vstup,

pfimy nebo obraceny (nastavitelny)

Vystupni hodnoty

Proud max. 60 mA
Napéti min. 9V
Proud max. 50 mA
Napéti min. 115V
Proud max. 60 mA
Napéti min. 0V
Proud max. 50 mA
Napéti min. 125V
Proud max. 60 mA
Napéti min. 11V
Proud max. 50 mA
Napéti min. 136V

Vystupni hodnoty

depending on terminal assignment: 9 V@ 60 mA/ 11.5V@50mA/10V@60mA/ 126V @
50mA/11V@60mA/ 135V @50 mA

Pocet vystupl, Ex

1

Zbytkové vinéni (proudova smycka)

<40 mVeff

Vystupni hodnoty

podle pfifazeni svorek

Vystup (stav)

Hysteresis

0,1 mA (prahova hodnota

spinani)

Type

Status relay, 1 NC
(beznapétovy)

Funkce vystrahy

Bez napajeciho napéti,
Chyba zafizeni

Pocet alarmovych vystupt

1

Jmenovité spinaci napéti

<125VAC/ 110V DC
(bezpecny prostor)

<32V AC/32VDC(zéna

2)

Stejnosmérny proud

<05AAC/03ADC
(bezpeéna zona), < 0,5 A
AC / 1 ADC (z6na 2)

Jmenovity vykon

<625VA/32W
(bezpecna oblast)
<16 VA / 32 W (zéna 2)

Obecné udaje

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Vihkost 0...95 % (bez kondenzace)

Stupen kryti IP20 Napajeci napéti 19,2-31,2VDC

Cas odezvy 10 ms Konfigurace Se softwarem FDT/DTM,
Vyzaduje konfiguracni
adaptér 8978580000
CBX200 USB

Provozni nadmofrska vyska <2000 m

Koordinace izolace

Normy EMC EN 61326-1 Standardy EN 61010-1

Izolaéni napéti 2,6 kV (vstup / vystup) Jmenovité napéti 300V

Udaje o Ex aplikacich (ATEX)

ATEX - oznacovani plynu

I1(1) G [Ex ia Ga] lIC/1IB/
A

ATEX - oznacovani prachu

Il (1) D [Ex ia Da] llIC, |
(M1) [Ex ia Ma] |

IECEX - oznacovani plynu

Ex ec nC IIC T4 G, [Ex ia
Ga] lIC/IIB/IIA

Misto instalace

Zafizeni nainstalované v
bezpeéné oblasti, z6na 2
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Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, min. 0.4 Nm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Rozsah sevieni, jmenovité pfipojeni 2.5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.25 mm?2 Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Zaruka

Casovy interval 3 roky

Popis soucastek

Popis produktu

Spinac/alarmovy prevodnik pro elektromagnetické ventily ACT20X-SDI-HDO-S mé4 jeden vstup v
oblasti bez nebezpeci vybuchu a jeden vystup v oblasti s nebezpeéim vybuchu zény 0. Zafizeni je
vhodné pro spinani napf. magnetickych ventili nebo alarmovych pfevodniku. Zatizeni je k dispozici
v jednokanalové nebo dvoukanalové verzi.

Vlastnosti

Spinac elektromagnetickych ventili / vysila¢ alarmu pro ovladani elektromagnetickych ventild,
akustickych alarmu a LED diod instalovanych v nebezpecném prostoru.

K dispozici jsou dvé varianty s vystupnim proudem 35 mA nebo 60 mA v jednokanalovém nebo
dvoukanalovém provedeni.

Konfigurace a diagnéza pomoci softwaru FDT/DTM ,WI|-Manager”.

Volba pfimé nebo invertované funkce pro kazdy kanal a moznost redukce vystupniho proudu do
nebezpecné oblasti, kterd vyhovuje dané aplikaci.

Stroj Ize instalovat v bezpecné oblasti a v zoné 2 / divizi 2 a pfijimat signaly ze zény O, 1, 2, 20,
21 a 22, jakoz i t¥idy I/1I/1Il, divize 1, skupiny A-G.

stavovych relé.

Rozsifena autodiagnostika: Monitorovani chybovych udalosti prostifednictvim jednotlivych

Indikace LED: zelena a 2 Zluto¢ervené elni LED “s pro indikaci provozniho stavu a poruchy
Tricestné galvanické oddéleni mezi vstupem, vystupem a zdrojem napajeni.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Listy specifikaci zakazky

Dlouhé specifikace

Moduly na Fizeni Ex ventil(,

60 mA skupina ochrany
proti vzniceni 1B
1-kanalové moduly na
Fizeni ventil( o Sifce

22,5 mm s externim
zdrojem

ke kontrole ventila v Ex
z6énach O, 1, 2 z bezpecné
z6ny.

Tento modul je dodavan s
plnym tficestnym 2,6 kV
oddeélenim.

NPN/PNP spinaci snimace
Ize pfipojit na vstupni
strané.

Na vystupni strané jsou
tfi 60 mA fidici kroky pro
skupinu ochrany proti
vzniceni lIB s

minimalnim fidicim
napétim 9V / 11V nebo

12,5 V volitelné k dispozici.

Kratka specifikace

Moduly na fizeni Ex ventil(,
60 mA skupina ochrany
proti vzniceni 1IB
1-kanalové moduly na
fizeni ventil( o Sifce

22,5 mm s externim
zdrojem

ke kontrole ventili v Ex
z6énach O, 1, 2 z bezpecné
z6ny.

Tento modul je dodavan s
plnym tficestnym 2,6 kV
oddélenim.

NPN/PNP spinaci snimace
Ize pfipojit na vstupni
strané.

Na vystupni strané jsou

tfi 60 mA Fidici kroky pro
skupinu ochrany proti
vzniceni lIB s

minimalnim Fidicim
napétim 9V / 11V nebo
12,5 V volitelné k dispozici.
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Pridavny signaliza¢ni
kontakt (kontakt "a")
zajistuje stavové a chybové
zpravy
Modul Ize nakonfigurovat
pomoci standardniho
softwaru FDT/DTM.
Pridavny kryt pro instalaci
na montazni listu TS35
DIN .
Rozméry: D/S/V 119,2/
22,5/ 113,6
Sroubové pfipojeni /
Jmenovity priifez 2,5 mm?2
Stupen kryti: IP 20

vstup

NPN, PNP spinaci
signal

max. 28 V

DC vystup Ex

Imax 60 mA pfi skupiné
ochrany proti vzniceni
1B U se zatizenim
min. 9V /min. 11V / min.
126V U bez zatizeni
min. 24 V signalizacni
vystupni relé 1 spinaci

kontakt 250V AC/
30 V DC pfi 2 A bezpec¢na
z6éna 32VAC

pfi0,5A /32 VDC pii
1 A zéna 2 Pomocné
napajeni 19az31,2
V DC, Ztrata vykonu cca
1.8 W
Rozsah okolni teploty: -20
°Caz+60°C
Bezpec¢né
oddéleni EN
61010, 3-cestné oddéleni
az 2,6 kV AC/DC vsech
obvodl mezi sebou
Pracovni napéti

300 V AC/DC pri
kategorii prepéti lll a stupni
znecisténi 2
Certifikace cULus, ATEX
IECEX, FM
ATEX oznaceni Il 3 G Ex
nAnCIICT4
ATEX hlavni tdaje U0 =
28 Vv DC

10 =
125 mA

PO =
0,77 W
Typ

ACT20X-SDI-HDO-H-S

Pridavny signalizaéni
kontakt (kontakt "a")
zajistuje stavové a chybové
zpravy

Modul Ize nakonfigurovat
pomoci standardniho
softwaru FDT/DTM.
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Rozmérovy vykres

113.6

—

Removable terminals with coding
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Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Struény prehled vyhod:

« Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Verze
Cislo 1082540000 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4032248845439
Mnozstvi 200 ST

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Verze
Cislo 1912130000 ESG, Znacky na pfistroje x 13.5 mm, PA 66, Barevny: Transparentni,
objednavky Ize zapojit

GTIN (EAN) 4032248541164
MnozZstvi 5 ST

Konfiguraéni rozhrani

Vseobecné objednaci udaje

Typ CBX200 USB Verze
Cislo 8978580000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248813759
MnozZstvi 18T
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