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Kompaktni a vykonna polovodi¢ova relé ve formatu svor- Vgeobecné objednaci udaje
kovnice
Uspora prostoru na panelu je stale vice dllezita a vyza- Verze MICROOPTO, Svorka s priichodkou, Sroubové pfi-
duje jesté kompaktné&jsi komponenty. Diky kompaktnim . pojent
, , o . s s islo objednavk 734
a vykonnym polovodi¢ovym relé MICROOPTO ziskavate Cislo objednavky £973450000
, ’ . - ) . Typ MOS FEED THROUGH
vyhodu z desitek let naSich zkuSenosti ve vyrobé GTIN (EAN) 2032248799534
produkt( ve formatu svorkovnice. Rodina MICROOPTO Mnozstvi 1 items

zahrnuje vysoce kvalitni polovodicova relé pro feSeni pro-
blém konkrétni aplikace a poskytuje vysoky vykon v
Sifce pouze 6,1 mm. Siroky rozsah pfislugenstvi od zasuv-
nych pfipojek po koncové znacky znamen4, ze feseni je
obzvlasté vsestranné. Diky mezinarodnim schvéalenim

je mozné celosvétové vyuziti. Spolehliva funkce je zajis-
téna integrovanym ochrannym odruSovacim obvodem pro
vstupy a vystupy. Siroké portfolio MICROOPTO zahrnuje
fadu feSeni pro specialni zatéze. Napfiklad pro indukéni
zatéze do 10 A pii 24 V DC nebo pro DC zatéze do 300
V. Navic jsou zde feseni pro odpojovani 5V TTL vstupl a
vystupl, pro frekvence do 550 kHz, a také verze s jednim
CO kontaktem pro invertovani signald.
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 97.8 mm Hloubka (v palcich) 3.8504 inch
Vyska 88.1 mm Vyska (v palcich) 3.4685 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cista hmotnost 305¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C..80°C Provozni teplota -25 °C...60 °C
VlIhkost Rel. vihkost 5-93%, Tu =
40 °C bez kondenzace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6
Ridici strana
Ukazatel stavu Zelena LED
Strana zatéze
Kategorie zatizeni LCA
Obecné udaje
Nosna lista TS 35
Barevny cerna
Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napéti 300V Zavaznost znecisténi 2
Kategorie rdzového napéti [} Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, >3 mm
kontrolni strana - strana zatéze
Impulse withstand voltage 4 kV (1.2/50 ps) Stupen kryti IP20
Data pFipojeni
Délka odizolovani 7 mm Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni
Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 7 mm Utahovaci moment, min. 0.4 Nm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 2.5 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2
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Technické udaje

Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm? Priifez vodice, pevny, max. 4 mm2
Prafez pfipojeni vodici, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 2.5 mm?2
min. max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm? Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm?2 Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2
46228-1), min. 46228-1), max.
Velikost noze 0,6 x 3,56 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Dimensional drawing
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