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Rezaci nastroje na vodiée s vnéj$im primérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Specidlni tvar ¢epele umozriuje
fezani médénych a hlinikovych vodi¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné nastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoruénimu
ovladani

Cislo objednavky 9002650000

Typ KT 8

GTIN (EAN) 4008190020163

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 28.03.2026 03:59:21 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaleni E
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 30 mm Hloubka (v palcich) 1.1811 inch
Vyska 65.5 mm Vyska (v palcich) 2.5787 inch
Sitka 185 mm Sitka (v palcich) 7.2835 inch
Délka 65.5 mm Délka (v palcich) 2.5787 inch
Cista hmotnost 183.12 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06¢c250-ed1e-4a45-9¢ 1b-c5¢c8cbf13bf0
Technické udaje
Popis vyrobku Rezny nastroj na vnajsi Verze Jednoruéni mechanické
pramér az 8 mm

Provozni napéti 1000V
Nastroje na Fezani
Médény kabel - pevny, max. (AWG) 1 AWG Médény kabel - pevny, max. 50 mm?2
Médény kabel - pruzny, max. (AWG) 4 AWG Médény kabel — pruzny, max. 25 mm?2
Médény kabel - splétany, max. (AWG) 2 AWG Médény kabel - splétany, max. 35 mm?2
Médény kabel, max. primér 8 mm Provozni napéti 1000V
Datovy / telefonni / ovladaci kabel, max. 8 mm Jednozilovy hlinikovy kabel, max.(mm2) 50 mm?2
2
Splétany hlinikovy kabel, max. (AWG) 2 AWG Vicevodicovy hlinikovy kabel, max (mm?2) 35 mm?2
Splétany hlinikovy kabel, max. pramér 9 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000142 ETIM 9.0 EC000142
ETIM 10.0 EC000142 ECLASS 14.0 21-04-47-01
ECLASS 15.0 21-04-47-01
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Priklad pouziti

max. 8 mm

max. 16 mm?

max. 16 mm?
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max. 16 mm?

,

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich
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