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¢ Pruzny a pevny vodi¢ s PVC izolaci, teflonovou (PTFE) a
silikonovou izolaci

* Bez poskozovani vodice diky specialnimu tvaru ¢epele

* Bez splétani jednotlivych vodicli

« Cepelové vlozky se snadno vyménuiji

¢ V8echny vlozky pasuji do jednoho nastroje

¢ Vodici tyce v liStovych kazetach usnadnuji spravné
umisténi vodi¢e v nastroji

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Naradi, Nastroj na fezani a odizolovani vodicu

Cislo objednavky

9003500000

Typ M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN) 4008190107109
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 09:10:36 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/9003500000

Datovy list

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Technické udaje

Rozméry a hmotnosti

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Hloubka 16 mm Hloubka (v palcich) 0.6299 inch
Vyska 135 mm Vyska (v palcich) 5.3149 inch
Sitka 82 mm Sitka (v palcich) 3.2283 inch
Cistd hmotnost 106.38 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5¢c8cbf13bf0
Technické udaje
Popis vyrobku Nastroj na odizolovani

vodiéa se 6 sadami Cepeli
Nastroje k odizolovani
Typ kabelu Vodi¢ s vlastni izolaci Max. primeér vodice 1.3 mm
Min. priimér vodice 0.2 mm Odizolovaci rozsah AWG, max. 18 AWG
Odizolovaci rozsah AWG, min. 32 AWG Délka odizolovani, max. 7 mm
Prafez vodice, max. 0.82 mm?2 Prafez vodice, min. 0.03 mm?2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002109 ETIM 9.0 EC002109
ETIM 10.0 EC002109 ECLASS 14.0 21-04-37-06
ECLASS 15.0 21-04-37-06
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Prislusenstvi / nahradni dily

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany
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Vseobecné objednaci udaje

¢ Pruzny a pevny vodi¢ s PVC izolaci, teflonovou (PTFE) a
silikonovou izolaci

* Bez poskozovani vodice diky specialnimu tvaru ¢epele

* Bez splétani jednotlivych vodicu

J Cepelové vlozky se snadno vyménuji

¢ VSechny vlozky pasuji do jednoho nastroje

* Vodici ty¢e v liStovych kazetach usnadnuji spravné
umisténi vodiCe v nastroji

Typ MEHA KP GE M-D-SPX Verze

Cislo 9003600000 Prislusenstvi, Sada cepeli
objednavky

GTIN (EAN) 4008190140274

MnozZstvi 1ST

Typ MEHA KP RT M-D-SPX Verze

Cislo 9003610000 Pfislusenstvi, Sada Cepeli
objednavky

GTIN (EAN) 4008190058272

MnozZstvi 18T

Typ MEHA KP GN M-D-SPX Verze

Cislo 9003620000 PrisluSenstvi, Sada ¢epeli
objednavky

GTIN (EAN) 4008190130527

MnozZstvi 1ST

Typ MEHA KP BL M-D-SPX Verze

Cislo 9003630000 Prislusenstvi, Sada ¢epeli
objednavky

GTIN (EAN) 4008190094256

MnozZstvi 18T

Typ MEHA KP SW M-D-SPX Verze

Cislo 9003640000 PrisluSenstvi, Sada ¢epeli
objednavky

GTIN (EAN) 4008190020507

Mnozstvi 18T

Typ MEHA KP WS M-D-SPX Verze

Cislo 9006970000 Prislusenstvi, Sada ¢epeli
objednavky

GTIN (EAN) 4032248363711

MnozZstvi 1ST
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