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¢ Civka spojenych kabelovych dutinek (5000 kus)
* Barevné koédovani spoleé¢nosti Weidmiiller

* DIN barevné kodovani

¢ Jiné barevné kdédovani

Vseobecné objednaci udaje

Verze vodi¢ a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Cervena
Cislo objednavky 9005840000

Typ H1,5/14 R BD GSP

GTIN (EAN) 4008190275907

Mnozstvi 5000 items

Baleni Civka
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Osvédcéeni
Schvaleni
RO

C US usTED Pending
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E499744
Rozméry a hmotnosti
Cista hmotnost 0.14 ¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje

Popis vyrobku Dutinky na vodice na civce, Verze standard
Cervené

Kabelové koncovky

Prameér povrchu kontaktu (D 1) 1.7 mm Délka povrchu kontaktu (L2) 8 mm

Prameér objimky (D2) 3.5 mm Tloustka plastové objimky (S2) 0.25 mm

LTvmm 14.00 mm Prafez propojeni AWG, max. AWG 16

Tloustka kovové objimky (S1) 0.15 mm Délka odizolovani 10 mm

Prifez vodice 1.5 mm?2 Barevny kéd Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0 ECO00005 ETIM 9.0 EC000005

ETIM 10.0 ECO00005 ECLASS 14.0 27-40-02-01

ECLASS 15.0 27-40-02-01
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