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Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez

* Rac¢na zarucuje presné krimpovani

¢ Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani
koncovek vedeni, 25mm?2, 50mm?2, Krimpovani -
odsazeni

Cislo objednavky 9006450000

Typ PZ 50

GTIN (EAN) 4008190095796

MnozZstvi 1 items
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Sitka

250 mm

Sitka (v palcich)

9.8425 inch

Cista hmotnost

595.3 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Neni ovlivnéno

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1

2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické udaje

Popis vyrobku

(1) Krimpovaci klesté

Verze

Mechanické, bez
vymeénitelnych vlozek

Popis kontaktu

Type of contact Wire-end ferrules with/ Prafez vodice, max. AWG AWG O
without plastic collars

Prafez vodice, min. AWG AWG 4 Krimpovaci rozsah, max. 50 mm?2

Krimpovaci rozsah, min. 25 mm?

Udaje o nastroji - krimpovani

Hlavice mechanické Prafez koncovek, max. 50 mm?2

Prarez koncovek, min. 25 mm?2 Krimpovani - typ/profil Krimpovani - odsazeni

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168

ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11

ECLASS 15.0 21-04-38-11
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Jmenovity priafez vodiée 25 mm?2

¢ dodavany volné v plastovém sacku

¢ Barevné kodovani spolec¢nosti Weidmiiller
* DIN barevné kédovani

¢ Jiné barevné kédovani

25 mm?

Vseobecné objednaci udaje

Typ H25,0/30 BR Verze
Cislo 0317000000 vodi¢ a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, Hnéda
objednavky

GTIN (EAN) 4008190158231
MnozZstvi 50 ST

Typ H25,0/30D 16 GE Verze
Cislo 9019280000 vodi¢ a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, Zluta
objednavky

GTIN (EAN) 4008190038380
MnozZstvi 50 ST

Typ H25,0/30T SW Verze
Cislo 9021190000 vodi¢ a dutinka, standard, 18 mm, 16 mm, ¢erna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190115166
MnozZstvi 50 ST

Typ H25,0/36 BR Verze
Cislo 0317100000 vodi¢ a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, Hnéda
objednavky

GTIN (EAN) 4008190049751
MnozZstvi 50 ST

Typ H25,0/36D GE Verze
Cislo 9019300000 vodi& a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, Zluta
objednavky

GTIN (EAN) 4008190054984
Mnozstvi 50 ST

Typ H25,0/36T SW Verze
Cislo 9021200000 vodi¢ a dutinka, standard, 24 mm, 22 mm, ¢erna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190055400
MnozZstvi 50 ST
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Jmenovity priafez vodiée 35 mm?2

¢ dodavany volné v plastovém sacku
¢ Barevné kodovani spolec¢nosti Weidmiiller
* DIN barevné kédovani

35 mm?

Vseobecné objednaci udaje

Typ H35,0/30 BE Verze
Cislo 0317200000 vodi¢ a dutinka, standard, 19 mm, 16 mm, BéZova
objednavky

GTIN (EAN) 4008190023904
MnozZstvi 50 ST

Typ H35,0/30D 16 R Verze
Cislo 9019310000 vodié a dutinka, standard, 19 mm, 16 mm, Cervena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190102234
MnozZstvi 50 ST

Typ H35,0/32D R Verze
Cislo 9019320000 vodié a dutinka, standard, 19 mm, 18 mm, Cervena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190111847
MnozZstvi 50 ST

Typ H35,0/39 BE Verze
Cislo 0317300000 vodi¢ a dutinka, standard, 28 mm, 25 mm, BéZova
objednavky

GTIN (EAN) 4008190151294
MnozZstvi 50 ST

Typ H35,0/39D R Verze
Cislo 9019330000 vodié a dutinka, standard, 28 mm, 25 mm, Cervena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190048365
Mnozstvi 50 ST

Jmenovity prifez vodiée 50 mm?2

¢ dodavany volné v plastovém sacku
* Barevné koédovani spoleé¢nosti Weidmiiller
¢ DIN barevné kédovani

b0 mm?
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Vseobecné objednaci udaje
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Typ H50,0/41D BL Verze

Cislo 9019350000 vodi¢ a dutinka, standard, 31 mm, 25 mm, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4008190049263

MnozZstvi 50 ST

Typ H50,0/36 OLIV Verze

Cislo 0444200000 vodi¢ a dutinka, standard, 26 mm, 20 mm, Olivové zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190110284

MnozZstvi 50 ST

Typ H50,0/36D BL Verze

Cislo 9019340000 vodi¢ a dutinka, standard, 26 mm, 20 mm, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4008190067632

Mnozstvi 50 ST

Jmenovity prifez vodiée 10,0 mm2- 185,0 mm?2

!
1‘2]

Vseobecné objednaci udaje

Pro vodic¢e od 10,0 do 185,0 mm? (AWG 7-350 MCM)

pozinkovana méd’

rozmérova tolerance podle DIN 46228 ¢ast 1
* dodavany volné v plastovém sacku

Typ H25,0/18 Verze

Cislo 0375300000 vodi¢ a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190145378

Mnozstvi 100 ST

Typ H25,0/25 Verze

Cislo 9004170000 vodi¢ a dutinka, standard, 26 mm, 25 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190021863

MnozZstvi 250 ST

Typ H25,0/32 Verze

Cislo 9004180000 vodi¢ a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190113162

Mnozstvi 100 ST

Typ H35,0/18 Verze

Cislo 0368900000 vodi¢ a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190145675

MnozZstvi 100 ST
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Typ H35,0/25 Verze

Cislo 9004190000 vodi¢ a dutinka, standard, 25 mm, 25 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190096083

MnozZstvi 100 ST

Typ H35,0/30S Verze

Cislo 9451000000 vodi¢ a dutinka, standard, 30 mm, 30 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190071516

Mnozstvi 100 ST

Typ H35,0/32 Verze

Cislo 9004200000 vodi¢ a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190077303

MnozZstvi 100 ST

Typ H50,0/18 Verze

Cislo 9004210000 vodi¢ a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190123383

MnozZstvi 100 ST

Typ H50,0/22S Verze

Cislo 9025880000 vodi¢ a dutinka, standard, 22 mm, 22 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190180430

Mnozstvi 100 ST

Typ H50,0/32 Verze

Cislo 9004220000 vodi¢ a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190059606

MnozZstvi 100 ST

Pfislusenstvi / nahradni dily

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami

nebo bez

¢ Racna zarucuje presné krimpovani
* Moznost uvolnéni v pripadé chybné manipulace

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

ERTE ES PZ 50
9006280000

4008190114619
18T

Verze
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Nahradni dily

| o “—

Vseobecné objednaci udaje

Po odstranéni izolace Ize nakrimpovat prfislusny kontakt
nebo koncovku na konec vodi¢e. Krimpovani vytvori
bezpecné pfipojeni mezi vodi¢em a kontaktem a z velké
¢asti nahradilo pajeni. Krimpovani znamena vytvoreni
homogenniho, trvalého pfipojeni mezi vodiem a
pfipojovacim prvkem. Pfipojeni Ize provést pouze za
pomoci vysoce kvalitniho a presného nastroje. Vysledkem
je bezpecné a spolehlivé mechanické i elektrické
pfipojeni. Spole¢nost Weidmiiller nabizi Sirokou fadu
mechanickych krimpovacich klesti. Vestavéné racény s
mechanismem uvolnéni zajistuji optimalni krimpovani
Krimpovana pfipojeni vytvorena nastroji od spolec¢nosti
Weidmiiller odpovidaji mezinarodnim standarddim a
pfedpistiim.

Typ ERTE GRIFFE PZ
Cislo 9202810000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248512577
Mnozstvi 18T

Verze

Nastroj k nalisovani koncovek, Nahradni dil
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