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Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez

* Rac¢na zarucuje presné krimpovani

¢ Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani
koncovek vedeni, 6mmz2, 16mm?2, Krimpovani -
odsazeni

Cislo objednavky 9012600000

Typ PZ 16

GTIN (EAN) 4008190035440

MnozZstvi 1 items
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Sitka

200 mm

Sitka (v palcich)

7.874 inch

Cista hmotnost

429.8¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Neni ovlivnéno

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1

2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické udaje

Popis vyrobku

(2) Krimpovaci klesté

Verze

Mechanické, bez
vymeénitelnych vlozek

Popis kontaktu

Type of contact Wire-end ferrules with/ Prafez vodice, max. AWG AWG 6
without plastic collars

Prafez vodice, min. AWG AWG 10 Krimpovaci rozsah, max. 16 mm2

Krimpovaci rozsah, min. 6 mm?2

Udaje o nastroji - krimpovani

Hlavice mechanické Prafez koncovek, max. 16 mm?2

Prarez koncovek, min. 6 mm?2 Krimpovani - typ/profil Krimpovani - odsazeni

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168

ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11

ECLASS 15.0 21-04-38-11
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ve velkoobjemovém baleni

o

Vseobecné objednaci udaje

¢ Polypropylenova kénicka kabelova prichodka
¢ Odolné proti teplu do 105 °C

pro vodice od 1,5 do 16 mm2 (AWG 16-6)
pozinkovana méd’

Rozmérové tolerance podle DIN 46228 cast 4

Typ H6,0/23X GE SV
Cislo 9006790000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190332303
MnozZstvi 100 ST

Verze

vodi& a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Zluta

Jmenovity priafez vodice 10 mm?2

10 mm?

Vseobecné objednaci udaje

¢ dodavano volné v plastovém sacku

¢ Barevné kédovani spolec¢nosti Weidmidiller
* DIN barevné kédovani

¢ Jiné barevné kdédovani

Typ H10,0/22 EB
Cislo 0534200000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190033460
MnozZstvi 100 ST

Verze

vodi¢ a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Slonovinova

Typ H10,0/22D R
Cislo 9019240000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190075385
Mnozstvi 100 ST

Verze

vodié a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Cervena

Typ H10.0/22T BR
Cislo 9021150000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190086886
MnozZstvi 100 ST

Verze

vodi¢ a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Hnéda

Typ H10,0/28 EB
Cislo 0565800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190138646
MnozZstvi 100 ST

Verze

vodi¢ a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Slonovinova
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Typ H10,0/28D R Verze
Cislo 9019250000 vodi¢ a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Cervena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190041410
MnozZstvi 100 ST

Typ H10,0/28T BR Verze
Cislo 9021160000 vodi¢ a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Hnéda
objednavky

GTIN (EAN) 4008190041915
Mnozstvi 100 ST

Jmenovity prifez vodiée 16 mm?2

¢ dodavany volné v plastovém sacku

¢ Barevné koédovani spoleé¢nosti Weidmiiller
* DIN barevné kédovani

¢ Jiné barevné kédovani

16 mm?

Vseobecné objednaci udaje

Typ H16.0/22 GN Verze
Cislo 0565900000 vodi¢ a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190022181
MnozZstvi 100 ST

Typ H16,0/22D BL Verze
Cislo 9019260000 vodi& a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4008190125806
MnozZstvi 100 ST

Typ H16,0/22T W Verze
Cislo 9021170000 vodi¢ a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4008190151478
Mnozstvi 100 ST

Typ H16.0/28 GN Verze
Cislo 0566000000 vodi¢ a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190165406
MnozZstvi 100 ST

Typ H16,0/28D BL Verze
Cislo 9019270000 vodi¢ a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Modra
objednavky

GTIN (EAN) 4008190100773
MnozZstvi 100 ST
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Typ H16,0/28T W Verze
Cislo 9021180000 vodié a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4008190151980
MnozZstvi 100 ST

Jmenovity priafez vodice 6,0 mmz2

* dodavany volné v plastovém sacku

* Barevné koédovani spoleénosti Weidmiiller
* DIN barevné kédovani

¢ Jiné barevné kédovani

6 mm?

Vseobecné objednaci udaje

Typ H6,0/20T GN Verze
Cislo 9021130000 vodi¢ a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190111731
MnozZstvi 100 ST

Typ H6,0/20 SW Verze
Cislo 0533500000 vodi¢ a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, ¢erna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190183905
MnozZstvi 100 ST

Typ H6,0/20D GE Verze
Cislo 9019220000 vodi& a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zluta
objednavky

GTIN (EAN) 4008190151607
MnozZstvi 100 ST

Typ H6,0/26 SW Verze
Cislo 0565700000 vodi¢ a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, ¢erna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190026837
Mnozstvi 100 ST

Typ H6,0/26D GE Verze
Cislo 9019230000 vodi& a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Zluta
objednavky

GTIN (EAN) 4008190072117
MnozZstvi 100 ST

Typ H6,0/26T GN Verze
Cislo 9021140000 vodi¢ a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190022501
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 07.01.2026 04:32:56 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 6


https://eshop.weidmueller.com/p/9021180000
https://eshop.weidmueller.com/p/9021130000
https://eshop.weidmueller.com/p/0533500000
https://eshop.weidmueller.com/p/9019220000
https://eshop.weidmueller.com/p/0565700000
https://eshop.weidmueller.com/p/9019230000
https://eshop.weidmueller.com/p/9021140000

Datovy list

PZ 16

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Jmenovity priafez vodiée 0,25 mmz2 - 6,0 mm?2

|
[S&= )
l\& ]

Vseobecné objednaci udaje

Pro vodice od 0,25 do 6,0 mm2 (AWG 24-10)
pozinkovana méd’

rozmérova tolerance podle DIN 46228 ¢ast 1
¢ dodavano volné v plastovém sacku

Typ H6,0/10 Verze

Cislo 9004120000 vodi¢ a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190104795

MnozZstvi 500 ST

Typ H6,0/12 Verze

Cislo 0191900000 vodi¢ a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190026851

MnozZstvi 500 ST

Typ H6,0/15 Verze

Cislo 0124700000 vodi¢ a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190003807

Mnozstvi 500 ST

Typ H6,0/18 Verze

Cislo 9004130000 vodi¢ a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190143626
MnozZstvi 500 ST

Jmenovity prifez vodiée 10,0 mm?2- 185,0 mm?

Vseobecné objednaci udaje

Pro vodice od 10,0 do 185,0 mm2 (AWG 7-350 MCM)
pozinkovana méd’

rozmérova tolerance podle DIN 46228 ¢ast 1

¢ dodavany volné v plastovém sacku

Typ H10,0/12
Cislo 0282900000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190075972
MnozZstvi 500 ST

Verze

vodi¢ a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne
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Typ H10,0/15 Verze

Cislo 0124800000 vodi¢ a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190037475

MnozZstvi 500 ST

Typ H10,0/18 Verze

Cislo 0379300000 vodi¢ a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190156091

Mnozstvi 500 ST

Typ H16,0/12 Verze

Cislo 0492500000 vodi¢ a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190114190

MnozZstvi 500 ST

Typ H16,0/15 Verze

Cislo 0124300000 vodi¢ a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190162993

MnozZstvi 500 ST

Typ H16,0/18 Verze

Cislo 0375200000 vodi¢ a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190077105

Mnozstvi 100 ST

Typ H16,0/25 Verze

Cislo 9004150000 vodi¢ a dutinka, standard, 25 mm, 25 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190037253

MnozZstvi 100 ST

Typ H16,0/32 Verze

Cislo 9004160000 vodi¢ a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne
objednavky

GTIN (EAN) 4008190084004
Mnozstvi 100 ST

Rada dvojitych koncovek s plastovym limcem

Vseobecné objednaci udaje

Krabice plna kabelovych dutinek s plastovou objimkou:
¢ v barevném kodovani spoleénosti Weidmiiller
¢ DIN barevné kédovani

Typ H-BOX 4,0-16,00MM
Cislo 9025920000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190101442
Mnozstvi 18T

Verze

Sortiment vodi¢u a koncovek, Box, Barevny kod: Weidmdiller
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Typ H-BOX 4,0-16,0QMM DIN Verze
Cislo 9025400000 Sortiment vodi¢u a koncovek, Box, Barevny kod: DIN
objednavky

GTIN (EAN) 4008190341596
MnozZstvi 18T

Pfislusenstvi / nahradni dily

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez

® ¢ Racna zarucuje presné krimpovani
* Moznost uvolnéni v pripadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Typ EINSATZPAAR PZ 16E Verze
Cislo 9012640000 16mm?2, Krimpovéani - odsazeni
objednavky

GTIN (EAN) 4008190114831
MnozZstvi 18T

Nahradni dily

Po odstranéni izolace Ize nakrimpovat pfislusny kontakt
nebo koncovku na konec vodi¢e. Krimpovani vytvori

/} bezpedné pfipojeni mezi vodi¢em a kontaktem a z velké

Casti nahradilo pajeni. Krimpovani znamena vytvoreni
Y/\\\_—j homogenniho, trvalého pfipojeni mezi vodi¢em a
pfipojovacim prvkem. Pfipojeni Ize provést pouze za
pomoci vysoce kvalitniho a presného néastroje. Vysledkem
je bezpecéné a spolehlivé mechanickeé i elektrické
pfipojeni. Spolecnost Weidmiiller nabizi Sirokou fadu
mechanickych krimpovacich klesti. Vestavéné racny s
mechanismem uvolnéni zajiStuji optimalni krimpovani
Krimpovana pripojeni vytvorena nastroji od spole¢nosti
Weidmiiller odpovidaji mezinarodnim standarddim a

predpistim.
Vseobecné objednaci udaje
Typ ERTE GRIFFE PZ Verze
Cislo 9202810000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nahradni dil
objednavky

GTIN (EAN) 4032248512577
MnozZstvi 18T
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