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Krimpovaci klesté pro tocené kontakty

* Rac¢na zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace
¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontakt(.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani
kontakt(, 0.14mm?2, 4mm?2, W krimpovani

Cislo objednavky

9018490000

Typ
GTIN (EAN)
Mnozstvi

CTXCM 1.6/2.5
4008190884598
1 items

Creation date 08.01.2026 07:35:15 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/9018490000
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Rozméry a hmotnosti

Sitka

250 mm Sitka (v palcich)

9.8425 inch

Cista hmotnost

679.78 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Neni ovlivnéno

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1
2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické udaje

Popis vyrobku

Nastroj k nalisovani Verze
kontakt( HD, HE a
ConCept M10/M5, 0,14-4

Mechanické, bez
vymeénitelnych vlozek

mm?2
Popis kontaktu
Type of contact Turned contacts Prafez vodice, max. AWG AWG 12
Prafez vodice, min. AWG AWG 26 Krimpovaci rozsah, max. 4 mm?2
Krimpovaci rozsah, min. 0.14 mm?2

Udaje o nastroji — krimpovani

Prafez koncovek, max. 4 mm? Krimpovani - typ/profil W krimpovani
Profil krimpovani 5 4 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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Accessories
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Prislusenstvi / nahradni dily

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci kle$té pro tocené kontakty

* Racna zarucuje presné krimpovani

* Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace
¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontaktd.

Typ ERTE ES CTXCM 1.6/2.5 Verze
Cislo 9054880000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248145133
MnozZstvi 1ST

Typ ERTE LC CTXCM 1.6/2.5 Verze
Cislo 1246770000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118034974
MnozZstvi 18T

Nahradni dily

| —

Vseobecné objednaci udaje

Po odstranéni izolace Ize nakrimpovat pfislusny kontakt
nebo koncovku na konec vodi¢e. Krimpovani vytvori
bezpedné pfipojeni mezi vodi¢em a kontaktem a z velké
Casti nahradilo pajeni. Krimpovani znamena vytvoreni
homogenniho, trvalého pfipojeni mezi vodi¢em a
pfipojovacim prvkem. Pfipojeni Ize provést pouze za
pomoci vysoce kvalitniho a pfesného nastroje. Vysledkem
je bezpecéné a spolehlivé mechanické i elektrické
pfipojeni. Spolecnost Weidmiiller nabizi Sirokou fadu
mechanickych krimpovacich klesti. Vestavéné racny s
mechanismem uvolnéni zajiStuji optimalni krimpovani
Krimpovana pfipojeni vytvorena nastroji od spole¢nosti
Weidmiiller odpovidaji mezinarodnim standarddm a
predpisim.

Typ ERTE GRIFFE CTO Verze
Cislo 1121010000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nahradni dil
objednavky

GTIN (EAN) 4032248902118
MnozZstvi 18T
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