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¢ Barevné kédovani spolec¢nosti Weidmidiller
¢ ve svazkovém baleni (5 x 100 kust)

Vseobecné objednaci udaje

Verze vodi¢ a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Zluta
Cislo objednavky 9021210000

Typ HO,25/10T GE SV

GTIN (EAN) 4008190045555

Mnozstvi 500 items

Baleni Velkoobjemové baleni
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 0.06¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje

Popis vyrobku Dutinka na vodi¢ s Verze standard
plastovou manzetou, Zluta

Kabelové koncovky

Prameér povrchu kontaktu (D 1) 0.8 mm Délka povrchu kontaktu (L2) 6 mm

Prameér objimky (D2) 1.8 mm Tloustka plastové objimky (S2) 0.25 mm

L1Tvmm 10.00 mm Prafez propojeni AWG, max. AWG 24

Tloustka kovové objimky (S1) 0.15 mm Délka odizolovani 8 mm

Prafez vodice 0.25 mm? Barevny kod Telemecanique

Klasifikace

ETIM 8.0 ECO00005 ETIM 9.0 ECO00005

ETIM 10.0 ECO00005 ECLASS 14.0 27-40-02-01

ECLASS 15.0 27-40-02-01
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