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Krabice plna kabelovych dutinek s plastovou objimkou:
* v barevném kédovani spoleé¢nosti Weidmiiller
* DIN barevné kodovani

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sortiment vodi¢u a koncovek, Box, Barevny kéd:
Weidmiiller

Cislo objednavky 9025920000

Typ H-BOX 4,0-16,00MM

GTIN (EAN) 4008190101442

Mnozstvi 1 items

Baleni Box

Datum vytvoreni 19.03.2026 04:33:49 MEZ
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Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 40 mm Vyska (v palcich) 1.56748 inch
Pramér 92 mm Cista hmotnost 69.52 g
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje

Popis vyrobku (1) Kabelova koncovka

Kabelové koncovky

Barevny kéd Weidmidiller

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000524 ETIM 9.0 EC000524
ETIM 10.0 EC000524 ECLASS 14.0 27-40-02-01
ECLASS 15.0 27-40-02-01

Datum vytvoreni 19.03.2026 04:33:49 MEZ
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m emelereen

baleny volné v plastovém sacku

¢ dodavano volné v plastovém sacku
* DIN barevné kédovani
¢ Jiné barevné kédovani

Vseobecné objednaci udaje

Typ H4,0/18D GR Verze
Cislo 9019190000 vodi& a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Seda
objednavky

GTIN (EAN) 4008190141349
MnozZstvi 500 ST

Jmenovity priafez vodice 6,0 mm?2

¢ dodavany volné v plastovém sacku

¢ Barevné kédovani spolec¢nosti Weidmidiller
* DIN barevné kédovani

¢ Jiné barevné kdédovani

6 mm?

Vseobecné objednaci udaje

Typ H6,0/20 SW Verze
Cislo 0533500000 vodi& a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, erna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190183905
MnozZstvi 100 ST

Jmenovity priafez vodice 10 mm?2

* dodavano volné v plastovém sacku

* Barevné koédovani spoleénosti Weidmiiller
¢ DIN barevné kédovani

¢ Jiné barevné kédovani

10 mm?

Datum vytvoreni 19.03.2026 04:33:49 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/9019190000
https://eshop.weidmueller.com/p/0533500000
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Vseobecné objednaci udaje

Typ H10,0/22 EB Verze
Cislo 0534200000 vodi¢ a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Slonovinova
objednavky

GTIN (EAN) 4008190033460
MnozZstvi 100 ST

Jmenovity priafez vodiée 16 mm?2

¢ dodavany volné v plastovém sacku

* Barevné kédovani spolec¢nosti Weidmidiller
* DIN barevné kédovani

¢ Jiné barevné kédovani

16 mm?

Vseobecné objednaci udaje

Typ H16,0/22 GN Verze
Cislo 0565900000 vodi¢ a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Zelena
objednavky

GTIN (EAN) 4008190022181
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 19.03.2026 04:33:49 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/0534200000
https://eshop.weidmueller.com/p/0565900000

