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¢ pro automatické odizolovani jednotlivych vodict

* odizolovani pruznych vodi¢u pode DIN VDE 0295, ¢4st
5

« Casteéné odizolovani, izolace zlistava na konci vodice

¢ VVyména nastrojl neni tfeba

¢ Rychlé a snadné nastaveni odpovidajiciho prafezu

¢ Elektricky pohon

Vseobecné objednaci udaje

Verze Naradi, Automaticky odstranovac izolace
Cislo objednavky 9028480000

Typ POWERSTRIPPER 16,0

GTIN (EAN) 4032248064632

Mnozstvi 1 items

V(:oupumr

Datum vytvoreni 01.04.2026 08:24:50 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/9028480000
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 295 mm Hloubka (v palcich) 11.6142 inch
Vyska 230 mm Vyska (v palcich) 9.0551 inch
Sitka 190 mm Sitka (v palcich) 7.4803 inch
Cista hmotnost 8800 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4€98-adc7-b03577df98ae

Automatické odizolovani

Rozsah odizolovani 2,6-16 mm2 (TAWG 14-6)

Délka vodice, min. 22 mm + délka odizolovani

Hodnoty pfipojeni 46 VA

Hlavice elektrické

Doba pulzu priblizné 1,6 s

Délka stazeni 3-20 mm

Elektrické pfipojeni 100-240V / 50/60 Hz / 100 VA

Vnéjsi pramér vodice max. 8 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778
ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 14.0 17-13-01-01
ECLASS 15.0 17-13-01-01
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Prislusenstvi / nahradni dily

* pro automatické odizolovani jednotlivych vodict
e odizolovani pruznych vodi¢u pode DIN VDE 0295, ¢ast

5
: t « Caste&né odizolovani, izolace z(istava na konci vodige
¢ Vyména nastroj neni tfeba
ﬁ- ¢ Rychlé a snadné nastaveni odpovidajiciho prafezu
e * Elektricky pohon

Vseobecné objednaci udaje

Typ AIMESA V Verze
Cislo 9050180000 Prislusenstvi, Sada cepeli
objednavky

GTIN (EAN) 4008190343378
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 01.04.2026 08:24:50 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/9050180000

