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Odstranovac plasté PVC kabelt

Vseobecné objednaci udaje

Verze Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
Cislo objednavky 9030060000

Typ AM 12

GTIN (EAN) 4008190337827

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 20.03.2026 12:40:31 MEZ
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 10 mm Hloubka (v palcich) 0.3937 inch
Vyska 46 mm Vyska (v palcich) 1.811 inch
Sitka 97 mm Sitka (v palcich) 3.8189 inch
Cista hmotnost 32429

Teploty

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06¢c250-ed1e-4a45-9¢ 1b-c5¢c8cbf13bf0

Technické udaje

Popis vyrobku Odstranovac plasté kabelt
UTP a STP

Nastroje k odizolovani

Typ kabelu UTP a STP datové kabely Médény kabel - pruzny, max. 4 mm?2

Max. pramér vodice 12.5 mm Min. priimér vodice 0.5 mm
Hloubka fezu nastavitelné Datové kabely UTP a STP, max. prmér 8 mm
Odizolovaci rozsah AWG, max. 11 AWG Odizolovaci rozsah AWG, min. 18 AWG
Prarez vodice, max. 122 mm?2 Prarez vodice, min. 0.2 mm?2
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000163 ETIM 9.0 EC000163
ETIM 10.0 EC000163 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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