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Krimpovaci kle$té pro neizolované konektory

Rolované kabelovéa oka, valcova kabelova oka, piny svorek,
paralelni a sériové konektory

* Racna zarucuje presné krimpovani

¢ Moznost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nafadi, Nastroj k nalisovani kontaktd, 0.5mmz2,
6mm?, Lichobéznikové krimpovani

Cislo objednavky 9040520000

Typ CRIMPER 6 N

GTIN (EAN) 4008190461461

Mnozstvi 1 items

Creation date 08.01.2026 06:43:28 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/9040520000

CRIMPER 6 N

Technical data

Rozméry a hmotnosti
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Hloubka 30 mm Hloubka (v palcich) 1.1811 inch
Vyska 78 mm Vyska (v palcich) 3.0709 inch
Sitka 200 mm Sitka (v palcich) 7.874 inch
Cista hmotnost 3788¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

REACH SVHC

Neni ovlivnéno
Lead 7439-92-1

SCIP

2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické udaje

Popis vyrobku

Nastroj k nalisovani Verze
neizolovanych konektor(
0,25-6 mm?2

Mechanické, bez
vyménitelnych vlozek

Popis kontaktu

Type of contact Uninsulated connection Prafez vodice, max. AWG AWG 10

Prafez vodice, min. AWG AWG 24 Krimpovaci rozsah, max. 6 mm?2

Krimpovaci rozsah, min. 0.5 mm?2

Udaje o nastroji — krimpovani

Prarez koncovek, max. 6 mm?2 Krimpovani - typ/profil Lichobé&znikové krimpovani
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168

ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11

ECLASS 15.0 21-04-38-11
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