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¢ Odizolovaci nastroje s automatickym nastavenim

* Na pruzné a pevné vodice

* Vhodné pro strojirenstvi, zeleznice, vétrné elektrarny,
robotiku, ochranu proti vybuch(im a také namorni,
pobiezni a lodni sektory

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Automatické otevieni upinacich ¢elisti po odizolovani

« Z4dné vétveni jednotlivych vodi&t

* Nastavitelné pro rlizné tloustky izolace

* Kabely s dvojitou izolaci ve dvou pracovnich krocich bez
zvlastnich aprav

« Z4dné vile v samoginné sefizované fezaci jednotce

* Dlouhd Zivotnost

* Optimalizovany ergonomicky design

Vseobecné objednaci udaje

Verze Stripping and cutting tool
Cislo objednavky 9046240000

Typ STRIPPER 6

GTIN (EAN) 4032248298648
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 03.12.2025 03:16:45 MEZ
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti

Weidmiiller 3£
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Hloubka 19 mm Hloubka (v palcich) 0.748 inch
Vyska 87 mm Vyska (v palcich) 3.4252 inch
Sitka 200 mm Sitka (v palcich) 7.874 inch
Cista hmotnost 158.4 ¢
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5¢c8cbf13bf0
Technické udaje
Popis vyrobku Nastroj na odizolovani
vodi¢l do prafezu 6 mm?2 /
s integrovanym stfihacem
kabeld
Nastroje k odizolovani
Typ kabelu Pruzné a pevné vodice s QOdizolovaci rozsah AWG, max. 10 AWG
PVC izolaci
Odizolovaci rozsah AWG, min. 28 AWG Délka odizolovani, max. 20 mm
Prafez vodice, max. 6 mm?2 Prafez vodice, min. 0.08 mm2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002109 ETIM 9.0 EC002109
ETIM 10.0 EC002109 ECLASS 14.0 21-04-37-06
ECLASS 15.0 21-04-37-06
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