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P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specialni nastroje - nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji ndrodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
VsSechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Klesté maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstt k sobé, coz
znamena mensi ndAmahu béhem ¢innosti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Diagonal-cutting pliers
Cislo objednavky 9046320000

Typ SE HD 160

GTIN (EAN) 4032248357628
Mnozstvi 1 items
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Technical data
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Rozméry a hmotnosti

Sitka 160 mm Sitka (v palcich) 6.2992 inch
Délka 160 mm Délka (v palcich) 6.2992 inch
Cista hmotnost 213g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivhéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae 141
Technické udaje
Popis vyrobku Diagonalni Stipaci Verze Jednoruéni mechanické
klesté pro velké zatizeni,
izolované dle VDE, délka
160 mm
Kleste
Priimér vodice, max. (H) 2.3 mm Priimér vodice, max. (MH) 3 mm
Priimér vodice, max. (P) 1.6 mm Tvrdost fezaku 62 HRC
Ochranna izolace, 1000 V Ano Tvar (diagonalni stipaci klesté) Standardné
Celkova délka 160 mm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000142 ETIM 9.0 EC000142
ETIM 10.0 EC000142 ECLASS 14.0 21-04-47-01
ECLASS 15.0 21-04-47-01
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