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Dilny a tovarny davaji prednost dobre organizovanym
sadam nastroji. To ma za dasledek minimalni dobu hle-
dani a pfipravy, coz Setfi penize. Spoleé¢nost Weidmdiller
tyto znalosti vyuziva pfi kombinovani produktl vyznacu-
jicich se velkymi vyhodami pro uzivatele a dobrou funké-
nosti. Krimpovaci sady spole¢nosti Weidmiiller pro fezani,
odizolovani a krimpovani kabelovych dutinek poskytuji uzi-
vatelim praktické sady nastroja.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Tool case with contents
Cislo objednavky 9202460000

Typ PRO CASE PREMIUM
GTIN (EAN) 4032248493425
Mnozstvi 1 items

Baleni Krabice

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 170 mm Hloubka (v palcich) 6.6929 inch
Vyska 400 mm Vyska (v palcich) 15.748 inch
Sitka 480 mm Sitka (v palcich) 18.8976 inch
Cista hmotnost 6179¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl

pouzitelné/zndmo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP Teacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Technické udaje

Popis vyrobku Kuffik na naradi

Tridéni

Baleni Krabice

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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Prazdné

Dilny a tovarny davaji prednost dobfe organizovanym
sadam nastroji. To méa za disledek minimalni dobu
hledani a pfipravy, coz Setfi penize. Spole¢nost
Weidmdiller tyto znalosti vyuZiva pfi kombinovani
produktl vyznadujicich se velkymi vyhodami pro uZivatele

| a dobrou funkénosti. Krimpovaci sady spolec¢nosti
Weidmiiller pro fezani, odizolovani a krimpovani
kabelovych dutinek poskytuji uzivatelidm praktické sady
nastroja.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PRO CASE LEER Verze

Cislo 9202470000 Assortment box

objednavky

GTIN (EAN) 4032248495788
MnozZstvi 1ST

Odstranovac plasté PVC kabelt

Vseobecné objednaci udaje

Typ AM 25 Verze
Cislo 9001540000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4008190138271
MnozZstvi 18T

Nastroje na Fezani

Rezaci néstroje na vodice s vnéj$im primérem do 8 mm,
12 mm, 14 mm a 22 mm. Specidlni tvar ¢epele umozZriuje
fezani médénych a hlinikovych vodic¢l bez roztfepeni a

s pouzitim minimalni fyzické namahy. Rezné néastroje (KT
8 az KT 22) jsou rovnéz vybaveny ochrannou izolaci do

1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou
EN/IEC 60900.

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ KT 8 Verze
Cislo 9002650000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190020163
Mnozstvi 18T

Nastroje na fezani, Rezaci nastroj k jednoru¢nimu ovladani

¢ Odizolovaci nastroje s automatickym nastavenim

* Na pruzné a pevné vodice

* Vhodné pro strojirenstvi, Zeleznice, vétrné elektrarny,
robotiku, ochranu proti vybuch(m a také namorni,
pobreZni a lodni sektory

* Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Automatické otevreni upinacich ¢elisti po odizolovani

* Z4dné vétveni jednotlivych vodi&a

* Nastavitelné pro riizné tloustky izolace

» Kabely s dvojitou izolaci ve dvou pracovnich krocich bez
zvlastnich Uprav

* Z4dné vale v samoginné sefizované fezaci jednotce

* Dlouhé Zivotnost

* Optimalizovany ergonomicky design

Vseobecné objednaci udaje

Typ STRIPAX Verze
Cislo 9005000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190072506
MnozZstvi 1ST

Néradi, Nastroj na fezani a odizolovani vodict

Crimping tools

Krimpovaci nastroje pro koncovky s plastovymi objimkami
nebo bez

* Rac¢na zarucuje presné krimpovani
* MoZnost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

Vseobecné objednaci udaje

Typ PZ 6 ROTO L Verze
Cislo 1444050000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118248593
Mnozstvi 1ST

Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani koncovek vedeni,

0.14mm?2, 6mm?, Lichobéznikové krimpovani

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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Rada dvojitych koncovek s plastovym limcem

Krabice plna kabelovych dutinek s plastovou objimkou:
¢ v barevném kodovani spolec¢nosti Weidmiiller
* DIN barevné kédovani

Vseobecné objednaci udaje

Typ H-BOX 0,5-2,5QMM DIN Verze
Cislo 9025430000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190337162
MnozZstvi 1ST

Sortiment vodi¢u a koncovek, Box, Barevny kéd: DIN

Odstranovac plasté PVC kabelt

Vseobecné objednaci udaje

Typ AM 12 Verze
Cislo 9030060000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4008190337827
MnozZstvi 18T

s LCD displejem

Hlavni funkci zkouSecCky napéti je zjistit, zda je napéti
pfitomné. 2-pdlova zkousecka napéti je jediny schvaleny
testovaci nastroj, ktery splfiuje poZadavky nafizeni o
ochrané prace.

* s LCD displejem

* podle normy VDE,

* vysoka sila napétové Spicky

* ta prava zkousecka pro kazdou aplikaci

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VT DIGI PRO Verze
Cislo 9918870000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248405756
Mnozstvi 18T

Testovaci nastroje, 2polovy tester napéti

s LED displejem

\ Hlavni funkci zkouSecky napéti je zjistit, zda je napéti
prfitomné. 2-pblova zkouSecka napéti je jediny schvaleny
testovaci nastroj, ktery splfiuje pozadavky nafizeni o
ochrané préace.
* s LED displejem
* podle normy VDE
* vysoka sila napétové Spicky
* ta prava zkousecka pro kazdou aplikaci

Vseobecné objednaci udaje

Typ VT COMBI PRO Verze
Cislo 9918860000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248405749
MnozZstvi 1ST

Testovaci nastroje, 2poélovy tester napéti

Naradi

¢ K rychlému a pfesnému odizolovani kabeld pro vihké

oblasti o priméru 8 - 13 mm, napfiklad kabely NYM, 3
x 1,5 mm2az b x 2,56 mm?2

¢ Neni tfeba nastavit hloubku fezu
¢ |dedlni pro praci v rozvodnych skfinich

Vseobecné objednaci udaje

Typ STRIPPER ROUND TOP Verze
Cislo 9918050000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248359165
MnozZstvi 18T

Sheathing strippers

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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VDE izolované telefonni klesté

e

W)

V.

Vseobecné objednaci udaje

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje — nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliiuji ndrodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
Vsechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Klesté maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamenda mensi namahu béhem ¢&innosti.

Typ FRZS 160 Verze
Cislo 9046370000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248357673
MnozZstvi 18T

VDE-izolované diagonalni Stipaci klesté

Vseobecné objednaci udaje

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specidlni zasady
a pouzivat specialni nastroje - nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spolec¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji narodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
Vsechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Klesté maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodIngji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamend mensi ndmahu béhem &innosti.

Typ SE HD 180 Verze
Cislo 9046330000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248357635
Mnozstvi 1ST

Diagonal-cutting pliers

VDE-izolované kombinacni klesté

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specidlni nastroje — nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spoleénost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
splfiiuji ndrodni i mezinarodni zkuSebni standardy.
VSechny klesté jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Kle$té maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInéji drzi. Nedochazi k tisknuti prstl k sobé, coz
znamend mensi ndamahu béhem c&innosti.

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ KBZ 180 Verze
Cislo 9046290000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248356485
MnozZstvi 1ST

VDE-izolované ploché a pulkulaté klesté

Vseobecné objednaci udaje

az 1000 V (AC) a 1500 V (DC)

ochranna izolace podle IEC 900. DIN EN 60900

* kované z vysoce kvalitni specialni nastrojové oceli

* bezpecénostni rukojet s ergonomickym a protiskluzovym
navlekem TPE VDE

* Vyrobeno z narazuvzdorného, teplu a chladu odolného,
nehoflavého TPE bez obsahu kadmia (termoplasticky
elastomer)

* Elastickd zéna Uchopu a pevné jadro

* VVysoce leStény povrch

* Nikl-chromovy elektro-galvanizovany povrch chrani pred
korozi

Typ RZ 160 Verze
Cislo 9046360000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248357666
MnozZstvi 18T

VDE izolované specialni klesté

Y

Vseobecné objednaci udaje

P¥i praci pod napétim je tfeba dodrzovat specialni zasady
a pouzivat specialni nastroje - nastroje, které byly pro
tento Ucel specialné vyrobeny a testovany.

Spole¢nost Weidmiiller nabizi kompletni fadu klesti, které
spliuji narodni i mezinarodni zkusebni standardy.
Vsechny kle§té jsou vyrobeny a testovany podle DIN

EN 60900.

Klesté maji ergonomickou rukojet a tudiz se snadnéji a
pohodInégji drzi. Nedochazi k tisknuti prstd k sobé, coz
znamend mensi ndAmahu béhem c¢innosti.

Typ AlZ 160 Verze
Cislo 9046440000 Pliers
objednavky

GTIN (EAN) 4032248357772
Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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Klice od sk¥inky

Krimpované vodice se pfipevni ke svym pfislusnym
instalac¢nim mistdm Srouby nebo prvkem pfimého
zapojeni. Spole¢nost Weidmiiller mize dodat Sirokou
fadu nastrojl pro Sroubovani.

Vseobecné objednaci udaje

Typ CROSS-KEY UNIVERSAL Verze
Cislo 9918130000 Univeral key
objednavky

GTIN (EAN) 4032248371112
MnozZstvi 1ST

Kombinovany $roubovaci a fezny nastroj ,,Swifty® CS”

Kombinovany fezaci/odizolovaci nastroj Swifty® CS a
sada Swifty® CS pro fezani a odizolovani médénych
kabell bez krimpovani do 1,5 mm?2 plnych a 2,5 mm?2

% ohebnych.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SWIFTY CS SET Verze
Cislo 9006060000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248257638
MnoZzstvi 1ST

Nastroj na fezani a Sroubovani, Rezaci nastroj k jednoruénimu ovladani

Sety nastrénych kliéa

Imbusovy kli¢ vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911),
vysoce kvalitni upraveny povrch.

b, éaw
o ¢

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Verze
Cislo 9008850000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266609
MnozZstvi 1ST

Typ SKS 2,0-8,0 MR Verze
Cislo 9008870000 socket wrenches
objednavky

GTIN (EAN) 4032248266623
MnozZstvi 18T

Momentovy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Pokud vyzadujete efektivni a pfesnou praci, je nezbytné
pouzit presny to¢ivy moment. To také zarucuje vysokou
presnost opakovani.

Toto je dokonaly kol pro novy momentovy Sroubovak

od spolec¢nosti Weidmiiller s ergonomickym tchopem a

jedineénym systémem vyménitelnych bit(.

* Kompaktni a obzvlasté lehky design

* To¢ivy moment se nastavuje specialnim nastrojem
(soucasti); neamysiné, nespravné nastaveni je
vylouéeno.

* Velikosti ergonomické rukojeti odpovidaji rozsahu
to¢ivého momentu.

* Nastroje jsou pravidelné testovany a opatreny ID &islem;
100 % kontrola kvality s ovéfovanim a oznacenim
vyrobku.

* Pfi dosazeni pozadovaného toc¢ivého momentu se
ozve dobre slySitelny zvuk, takze neni tfeba se obavat
zbyte¢ného utahnuti.

* Vymeénitelné bity z vysoce kvalitni oceli odolné proti
opotiebeni.

¢ VSechny nastroje splnuji pozadavky pro presnost podle
ENISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M

* Presnost spousté +/- 6 % nastavené hodnoty stupnice.

Typ DMS MANUELL 0,5-1,7 Verze
Cislo 9918370000 Torque screwdriver
objednavky

GTIN (EAN) 4032248388332
Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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Sety Sroubovaki

i Sady Sroubovak izolovanych dle VDE, k praci na
soucastech pod napétim az do 1000V AC a 1500 V DC,
DIN EN 60900. IEC 900. Kazdy kus testovan na ,GS”
bezpecnost. Hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované

chrom-vanadiové molybdenové oceli, Uprava povrchu z
délového bronzu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... Verze
Cislo 2749580000 Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4050118896329
MnozZstvi 1ST

Set neizolovanych Sroubovaki

Sroubovak Weidmiiller SoftFinish k univerzalnimu
pouzivani, hrot vyrobeny z vytvrzené, vysokolegované
chrom-vanadiové molybdenové oceli, GUprava povrchu
matny chrom.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SD SET S2.5-5.5/PH1/2 Verze
Cislo 2749200000 Souprava Sroubovaku
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895506
MnozZstvi 18T

Sada nastavcu E6.3

1/4" Sestihranna hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
pfimé pfipojeni pFistroju

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BIT-BOX 11 Verze
Cislo 2748110000 Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4050118894493
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 13.12.2025 05:37:04 MEZ
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