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* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich mate-
riald

* Vysoce kvalitni odizolovani pro primyslové aplikace
(odpovida pozadavkim leteckého priimyslu)

* Specialné tvarované odizolovaci ¢epele umoznuji odizo-
lovani specialnich typu konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vyménitelnym odizolovacim
jednotkdm

* Vysledky odizolovani presné opakované vzdy znovu a
znovu

¢ Bez poskozovani vodice

¢ Spolehlivy nastroj s dlouhou Zivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Vseobecné objednaci udaje

Verze Néfadi, Nastroj na fezani a odizolovani vodi¢u
Cislo objednavky 9203610000

Typ MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

GTIN (EAN) 4032248563968

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 31.03.2026 04:26:41 MEZ
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 40 mm Hloubka (v palcich) 1.56748 inch
Vyska 85 mm Vyska (v palcich) 3.3464 inch
Sitka 250 mm Sitka (v palcich) 9.8425 inch
Cista hmotnost 519.28 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9¢ 1b-c5c8cbf13bf0
Technické udaje
Popis vyrobku Nastroj k odizolovéani a

stfihani kabeld s izolaci

s nulovym obsahem

halogent, 0,75 - 4,0 mm?2
Nastroje k odizolovani
Typ kabelu Pruzné a pevné vodice s Prafez vodice (kapacita odfezavani) 6 mm?2

PVC izolaci
max. kapacita odfezavani, pevné 2.5 mm? max. kapacita odfezavani, splétané 6 mm?
max. kapacita odfezavani, paska 10,2 mm x 4 mm Odizolovaci rozsah AWG, max. 10 AWG
Délka odizolovani, min. 2 mm Prafez vodice, max. 4 mm?2
Prarez vodice, min. 0.75 mm?2
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002109 EC002109
ETIM 10.0 EC002109 ECLASS 14.0 21-04-37-06
ECLASS 15.0 21-04-37-06
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il

Vseobecné objednaci udaje

* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich
material

¢ VVysoce kvalitni odizolovani pro priimyslové aplikace
(odpovida pozadavkim leteckého priimyslu)

¢ Specialné tvarované odizolovaci Cepele umoznuji
odizolovani specialnich typl konfiguraci izolace a vodice

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vymeénitelnym odizolovacim
jednotkam

* VVysledky odizolovani pfesné opakované vzdy znovu a
znovu

* Bez poskozovani vodice

* Spolehlivy nastroj s dlouhou zZivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani

Typ AIE M-SPX 0.25-1.5 S Verze
Cislo 9204550000 Insert
objednavky

GTIN (EAN) 4032248671090

MnozZstvi 18T

Typ AIE M-SPX 1.5-6.0 S Verze
Cislo 9204570000 Insert
objednavky

GTIN (EAN) 4032248671113

MnozZstvi 1ST

Typ AIE MULTI-SPX 0.75-42SL Verze
Cislo 9203730000 Insert
objednavky

GTIN (EAN) 4032248576449

MnozZstvi 18T

Typ AIE MULTI-STRIPAX 16 SL Verze
Cislo 9202270000 Insert
objednavky

GTIN (EAN) 4032248486212

MnozZstvi 18T

Typ AIE MULTI-STRIPAX 6-16 Verze
Cislo 9202260000 Insert
objednavky

GTIN (EAN) 4032248486205

MnozZstvi 1ST

Typ AIE MULTI-STRIPAX ASI Verze
Cislo 9202300000 Insert
objednavky

GTIN (EAN) 4032248486250

MnozZstvi 18T

Typ AIE MULTI-STRIPAX AWG Verze
Cislo 9202280000 Insert
objednavky

GTIN (EAN) 4032248486236

MnoZstvi 18T
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Typ AIE MULTI-STRIPAX GKWLW  Verze
Cislo 9205770000 Insert
objednavky

GTIN (EAN) 4032248836291

MnozZstvi 18T

Typ AIE MULTI-STRIPAX POF Verze
Cislo 1212770000 Insert
objednavky

GTIN (EAN) 4032248994434

Mnozstvi 18T

Typ AIE MULTI-STRIPAX PV Verze
Cislo 1204280000 Insert
objednavky

GTIN (EAN) 4032248987030

MnozZstvi 1ST

Typ ERAN MULTI-STRIPAX Verze
Cislo 9203100000 Spare stop set
objednavky

GTIN (EAN) 4032248538102

MnozZstvi 18T

Typ ERME MULTI-STRIPAX Verze
Cislo 9203070000 Spare cutting blade
objednavky

GTIN (EAN) 4032248538096

MnozZstvi 1ST
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