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* Na pruzné a pevné vodice s izolaci ze specialnich mate-  VSeobecné objednaci udaje

riald
* Vysoce kvalitni odizolovani pro primyslové aplikace Verze Insert
(odpovida pozadavkim leteckého priimyslu) Cislo objednévky 9204550000
* Specialné tvarované odizolovaci ¢epele umoziiuji odizo- P AIE M-SPX 0.25-1.5 S
- i o . i -y GTIN (EAN) 4032248671090
lovani specialnich typa konfiguraci izolace a vodice .. i
Mnozstvi 1 items

¢ Délka odizolovani je nastavitelna pomoci koncové
zarazky

* Velmi mnohostranné diky vyménitelnym odizolovacim
jednotkdm

* Vysledky odizolovani presné opakované vzdy znovu a
znovu

¢ Bez poskozovani vodice

¢ Spolehlivy nastroj s dlouhou Zivotnosti diky robustnimu
designu

* Integrovana funkce fezani
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AIE M-SPX 0.25-1.5 S

Technical data
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 30 mm Hloubka (v palcich) 1.1811 inch
Vyska 3 mm Vyska (v palcich) 0.1181 inch
Sitka 41 mm Sitka (v palcich) 1.6142 inch
Délka 41 mm Délka (v palcich) 1.6142 inch
Cista hmotnost 73.04 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5c8cbf13bf0
Technické udaje
Popis vyrobku Jednotka k odizolovani

kabelt VDE s izolaci PVC,

0,25-1,5 mm?
Nastroje k odizolovani
Zpracovatelny kabel bez obsahu halogen,

Silikon, Teflon, Radox 3GK
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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