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¢ Pretlakovy ventil chrani pred pretizenim

¢ Hlava vélce s uhlem 90°

* Hlavu pod uhlem je mozné otoc¢it o 360°

* Ergonomicka rukojet automaticky zaskoéi zpatky diky
pruziné

¢ Odpadni kus se jiz nikdy nezachyti diky trojitému cle-
néni

¢ Hydraulicky pribojnik vyrobeny z vysokopevnostniho
hliniku (pFibl. 40% hmotnostni Gspora)

¢ \/lyrazné snizena zivotnost pfi pouziti plech( z nerezové
oceli

Vseobecné objednaci udaje

Verze Sheet holes

Cislo objednavky 9205030000
Typ KOBBS 9.5X50
GTIN (EAN) 4032248694266
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 06.11.2025 11:50:59 MEZ

Stav katalogu / Nakresy
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Rozméry a hmotnosti

Vyska 50 mm Vyska (v palcich) 1.9685 inch
Praimér 9.5 mm Cista hmotnost 63¢g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3
Technické udaje
Popis vyrobku Kotevni Sroub s lozZisky 9,5

x 50,0 mm
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000149 ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9.1 21-01-92-90 ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-03 ECLASS 12.0 21-04-50-03
ECLASS 13.0 21-04-50-03 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03
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