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Podobné ilustraci

Digitalni pfima vstupni/vystupni rozhrani jsou napajena
pomoci plochych kabelovych konektord ke zjednoduseni
pfipojeni. Jsou k dispozici s pfipojenim svorkou s taZznou
pruzinou nebo upinacim tfmenem a s prvky, jako jsou
pojistky, odpojovace a LED.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RS, Pojistka, 2drat, Sroubové pfipojeni
Cislo objednavky 9441570000

Typ RS 32I02WFR S

GTIN (EAN) 4032248253821

Mnozstvi 1 items

Stav objednavky Preruseno

K dispozici do 2014-05-20T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 25.02.2026 08:35:00 MEZ
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Osvédcéeni
o c € “
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 84 mm Hloubka (v palcich) 3.3071 inch
Vyska 109 mm Vyska (v palcich) 4.2913 inch
Sitka 200 mm Sitka (v palcich) 7.874 inch
Cista hmotnost 670 g
Teploty
Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota -25..60 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bdOaaece3697a
Jmenovité udaje UL
Jmenovity proud IN TA Provozni teplota UL, min. 0°C
Provozni teplota UL, max. 25°C Jmenovity proud Imax. TA
Jmenovité napéti UN 142V Jmenovité napéti DC UN (napajeni) 24V
Jmenovity proud (napajeni) 3A Jmenovité napéti, pojistka UN (napajeni) 250 V
Jmenovity proud, pojistka (napajeni) 3.1 A Jmenovité napéti, pojistka UN (kanal) 250V
Jmenovity proud, pojistka (kanal) 2A
Obecné udaje
Stavovy displej LED kanalu Ne Odpojeni kanalu Ne
Typ testovaciho bodu Ne Pojistka kanalu 2A
LED stav napéti napajeni Ne Pojistka napajeni 3,15 A
Bézna polarita polu Kladny nebo zaporny, Ize

vybrat pomoci propojky
Udaje o p¥ipojeni
Pocet polu (Fidici strana) 36 pola, samice Systém kabelaze 2drat

Pfipojeni (strana periferie) LL2N 5,08 mm Pfipojeni k fidici strané Konektor RSV 1,6
Jmenovité adaje

Provozni napéti 150V UC Max. proud na kanal TA

Celkovy provozni proud 3A
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Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace <150V AC
Kategorie prepéti ] Zavaznost Urovné znedisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 1.5 kV Zkusebni napéti izolace AC 1.1kV
P¥ipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 26 Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Objimka s plastovou manZetou, max. 2.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.5 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Délka odizolovani 6 mm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Rozsah upnuti, max. 6 mm?2 Rozsah upnuti, min. 0.13 mm?2
Max. prafez vodice, AWG AWG 12

Pfipojeni napajeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Upinaci rozsah, max. 6 mm?2 Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2 Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2 Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2
Pruzné s objimkou, min. 0.5 mm?2 Koncovka s plastovou objimkou, max. 2.5 mm?2
Prafez vodice, min. AWG AWG 26 Prafez vodice, max. AWG AWG 12
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Délka odizolovani 6 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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