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Spolec¢nost Weidmiiller poskytuje ventilové konektory
jako pripojovaci vedeni s konektorem M8/M12 na jed-
nom konci a s druhym koncem bez konektoru. Stav
ventilového konektoru se zobrazuje pomoci LED diody.
VSechny ventilové konektory maji ochranny obvod. Pro-
duktova fada spole¢nosti Weidmller zahrnuje ventilové
konektory typu A, B a C podle DIN a primyslovych stan-
dard(. P¥i zaSroubovani je splnén stupen kryti IP 67. Roz-
hodujicim faktorem je také smér vystupu, proto spole¢-
nost Weidmiiller nabizi rizna provedeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Kabel ventilu (sestaveny), Rovna zastrcka -
zasuvka ventilu, Primyslovy design C (9,4 mm),
M12 = A-kédovani, Délka kabelu: 0.6 m, PUR,
cerna

Cislo objednavky 9457400060

Typ SAIL-VSC-M12G-0,6U
GTIN (EAN) 4008190316532
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni UK
ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 37.84¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu 0.6m Barva oplasténi cerna

Vhodné pro nosice kabell Ano Prirez jadra 0.5 mm?2

Stinény Ne Halogen Ne

Izolace PP Zrychleni b m/s2

Polomér ohybu, min., pohyblivy 10 x pramér kabelu Polomér ohybu, min., stacionarni 5x pramér kabelu

Cykly ohybu 2 mil. Rychlost 200 m/s

Material plasté PUR Odolnost vagi jiskram ze svareni Ne

Barevné kédovani hnéda, modra, zelena / Odolnost proti zkrutu 0°/m
Zluta

Teplotni rozpéti, stacionarni -50...80 °C Odolné vici perldm kovu ze svafovani  Ne

Teplotni rozpéti, pohyblivé -25..80°C Pocet polu 3

Vnéjsi pramér 4.6 mm= 0.2 mm

Vseobecné technické udaje

Kédovani Pramyslovy design C (9,4 Pfipojovaci zavit Ruzné
mm), M12 = A-kéddovani

Povrch kontaktu pocinované LED Ano

Verze Rovna zastrcka - zasuvka Material kontaktu CuZn
ventilu

Jmenovité napéti 24V Jmenovity proud 4 A

Stupen kryti

IP67, pfiSroubované

Vsechny zastrcky ventill jsou usazeny
ochrannymi obvody

Zenerova dioda

Rozsah teplot krytu -25..+80 °C Utahovaci moment Montazni Sroub M3:
0,4 Nm, M2,5 montazni
Sroub: 0,3 Nm, M12: 0,8 -
1,2 Nm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-12

ECLASS 15.0 27-06-03-12
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Rozmérovy vykres Rozmérovy vykres
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Schéma pola Schéma polia
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