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Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho ~ Vieobecné objednaci udaje
polyesteru vyztuZzeného sklenénymi vlakny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti  verze Klippon POK (prazdna polyesterova skiifi), Mon-
korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP. tazni deska, Vyska: 389 mm, Sitka: 383 mm,
~ . A L. Hloubka: 1.5 mm, Zakladni material: Ocelové ple-
Kli¢ové vlastnosti rozsahlé produktové fady: chy, galvanizované, Rzné, Stibrné
e K dispozici v 17 velikostech Cislo objednavky 9510670000
* Dv& standardni povrchové Upravy (barvy): Seda Typ POK MOPL 4040
GTIN (EAN) 4008190498313

(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouZziti) a ¢erna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

¢ Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joult

* |Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

¢ Montaz pfimo na zed mozna pomoci upevinovacich
otvor(l nebo montazniho podstavce

¢ Upevnovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

¢ Pozarni odolnost do E60 zavisi na konfiguraci

Mnozstvi 1 items

¢ Spolec¢nost Weidmiiller miize tuto skfinku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi priichodkami.
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Technické udaje

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 1.5 mm Hloubka (v palcich) 0.0591 inch
Vyska 389 mm Vyska (v palcich) 15.3149 inch
Sitka 383 mm Sitka (v palcich) 15.0787 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 250 mm Rozmér pfi montazi - Sirka 372 mm
Cista hmotnost 1770 g

Teploty

Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Tloustka materialu 1.5 mm Typ upevnéni Prisroubovano

Provedeni povrchu Rizné Zakladni material Ocelové plechy,
galvanizované

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000213 ETIM 7.0 EC000213
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 9.0 27-40-06-39
ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-40-06-39
ECLASS 11.0 27-40-06-39 ECLASS 12.0 27-40-06-39
ECLASS 13.0 27-40-06-39 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39
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Hloubka 7,5 mm

Vseobecné objednaci udaje

Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho

polyesteru vyztuzeného sklenénymi vladkny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.

Kli¢ové vlastnosti rozsahlé produktové rady:

* K dispozici v 17 velikostech

¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouZziti) a ¢erna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

* Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joulu

* Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

* Montaz pfimo na zed moZna pomoci upeviovacich
otvori nebo montazniho podstavce

¢ Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

* Pozarni odolnost do EGO zavisi na konfiguraci

* Spolec¢nost Weidmdiiller mliZe tuto skfifiku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vS§emi
potfebnymi svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ TS35X7.5 ST POK 4040
Cislo 8000003913
objednavky

GTIN (EAN) 4050118652734
MnozZstvi 20 ST

Nosna lista, TS 35, TS 35 x 7,5, Sitka: 384 mm, bez slotu, Ocel,

pozinkovany a pasivovany

Datum vytvoreni 02.12.2025 09:49:43 MEZ
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