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Podobné ilustraci

»

Abbildung ahnlich
Malé a stfedni polykarbonatové kryty
Polykarbonatové krabice fady MPC jsou idealni pro pou-
ziti v elektrickych, elektromechanickych a pneumatickych
zarizenich a také na DPS. Krabice se pouzivaji v situacich
s extrémnimi mechanickymi a chemickymi podminkami.
Vlastnosti:
* 17 velikosti ve 2 verzich
* Sedy nebo prahledny kryt
e Kryt s utésnénymi prlichozimi otvory
¢ Montazni otvory mimo utésnény prostor
e Zavity zadsuvky pro montaz listy, montazni desky a desky
obvodU
¢ Rozsahlé prislusenstvi
¢ Spolec¢nost Weidmiiller miiZze vyrobit a dodat kryt podle
specifikaci zakaznika, vybaveny v§emi potfebnymi svor-
kami a kabelovymi prdchodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Verze MPC (prazdné polykarbonatova skfin), Prazdny
plast, Vyska: 125 mm, Sitka: 175 mm, Hloubka:
150 mm, Zakladni material: Polykarbonat, neoset-

fené, Svétle Seda

Cislo objednéavky 9535350000

Typ MPC 12/17/15 7035
GTIN (EAN) 4032248015252
Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 150 mm Hloubka (v palcich) 5.9055 inch
Vyska 125 mm Vyska (v palcich) 4.9212 inch
Sitka 175 mm Sitka (v palcich) 6.8898 inch
Cista hmotnost 525.36 ¢

Teploty

Provozni teplota -50°C...130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové priuchodky, nahofe/dole

M20 3 M12 4

M16 3

Kabelové priachodky, prava strana

M16 4 M20 4

M12 6

Svisla montaz

WDU 10/ zDU 10 1x11 WDU 16 / ZDU 16 1xb

WDU 2,5 /2ZDU 2,5 /1DU 2,5 1x22 WDU 35 / ZDU 35 x4

WDU 4 / ZDU 4 1x19 WDU 6 / ZDU 6 1x14
Svisla montaz

WDU 10/ zZDU 10 1x6 WDU 16 / ZDU 16 1xb

WDU 2,5 /2zDU 2,5 /1IDU 2,5 1x13 WDU 35 / ZzDU 35 x4

WDU 4 / ZDU 4 1x11 WDU 6 / ZDU 6 1x8
Vseobecné informace

Tloustka materialu 3.5 mm Provozni teplota, max. 130°C
Provozni teplota, min. -50°C Pfipojeni vika 4 Srouby s kfizovou hlavou

z polyamidu

Navod k instalaci Sroubova montaz Provedeni povrchu neoSetiené

Odolnost proti narazu IKO8 Stupen kryti IP66, IP67

Zakladni material Polykarbonat Material t€snéni Polyuretan

Utahovaci moment Sroub( vika 0.8 Nm Integralni upevnéni diky samofeznym Sroublm
P¥ipojeni krytu Otvory 4,5 mm Viko - pocet $roubu 4

Pfistupové otevirani: Sirka 171.5 mm Pfirubova deska Ne

Viko Ano Pristupové otevirani: vyska 121.5 mm

Mista vyuziti

Stavebni systémy a
technologie, Doprava,
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Balici priimysl, Vyroba
stroju

Cisla certifikata, kryt

Prohlaseni o shodé ¢. (DoC LVD)

DoC DE PS2420 201008

001ISS00
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Upevinovaci material

Prislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Typ SC MPC Verze
Cislo 9535640000 MPC (prazdna polykarbonatova skiifi), Upeviiovaci $roub, Srouby,
objednavky

Vyska: 12.5 mm, Sitka: 7 mm, Hloubka: 12.5 mm, Zakladni material:

GTIN (EAN) 4032248009428 Ocel, galvanizovana

MnozZstvi 100 ST

Rada MPC, panty, sada po 2 kusech

< 5
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0
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Vseobecné objednaci udaje

Typ HG MPC Verze
Cislo 9535590000 MPC (prazdna polykarbonatova skiin), Externi spoj, Zavés, Zakladni
objednavky

materidl: Plast
GTIN (EAN) 4032248009329

MnozZstvi 18T

Externi montazni oka

Vnéjsi uchycovaci oka, ¢tyrdilna sada

Datum vytvoreni 23.03.2026 04:38:46 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ MF MPC Verze

Cislo 9535600000 MPC (prazdna polykarbonéatova skfifi), Montazni patka, Upeviovaci
objednavky oka, Vyska: 30 mm, Sitka: 15 mm, Hloubka: 10 mm, Zakladni
GTIN (EAN) 4032248009381 material: Plast

MnozZstvi 1ST

Klippon® POK uzemnovaci kolik

Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho

polyesteru vyztuzeného sklenénymi vlakny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.

Klicové vlastnosti rozsahlé produktové fady:

* K dispozici v 17 velikostech

¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouziti) a Cerna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

* Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

* Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joult

* Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

* Montaz pfimo na zed’ moZzna pomoci upeviovacich
otvorl nebo montazniho podstavce

¢ Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

¢ Pozarni odolnost do E60 zavisi na konfiguraci

¢ Spolec¢nost Weidmiiller miize tuto skfinku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi prichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PEBZ M10 S4 SET Verze

Cislo 1283440000 Klippon POK (prazdnéa polyesterova skfin), Uzemnovaci kolik, Rtzné,
objednavky Vyska: 21 mm, Sitka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118073362 Nerezavéjici ocel 1.4404 (316L)

MnozZstvi 18T

Zemnici kolik

Zemnici Srouby k vyméné jako kompletni komponent, ve
dvou verzich - mosaz a nerezova ocel.

Datum vytvoreni 23.03.2026 04:38:46 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PEBZ M10 BR SET Verze
Cislo 1277220000 Klippon POK (prazdna polyesterova skfifi), Uzemnovaci kolik, Rizné,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118067019
MnozZstvi 1ST

Vyska: 21 mm, Sitka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Zakladni material:
Mosaz

Klippon® POK uzemnovaci kolik

Vseobecné objednaci udaje

Rada krytt Klippon® POK je vyrobena z vysoce kvalitniho

polyesteru vyztuzeného sklenénymi vlakny a je idedlni

pro aplikace a prostredi, kde je vyZadovana odolnost proti

korozi, odolnost proti narazu a vysoka tfida ochrany IP.

Klicové vlastnosti rozsahlé produktové fady:

* K dispozici v 17 velikostech

¢ Dvé standardni povrchové Upravy (barvy): Seda
(podobna RAL 7001 pro priimyslové pouziti) a Cerna
(podobna RAL 9011 pro drsna prostredi, Ex)

¢ Viko s nerezovymi Srouby s kfizovou / plochou drazkou

* Lisované tésnéni ze silikonu nebo chloroprenu

* Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast pro zajisténi
vysoké ochrany proti vniknuti IP66

¢ Odolnost proti narazu az 7 Joult

* Instalace pfimo v krytu nebo pomoci vnitfni montazni
desky

* Montaz pfimo na zed’ moZzna pomoci upeviovacich
otvorl nebo montazniho podstavce

¢ Upevinovaci Sroub k pfipevnéni list a desek

¢ Pozarni odolnost do E60 zavisi na konfiguraci

¢ Spolec¢nost Weidmiiller miize tuto skfinku vyrobit a
dodat podle specifikaci zdkaznika - vybaveny vSemi
potfebnymi svorkami a kabelovymi prichodkami.

Typ PEBZ M6 BR SET Verze
Cislo 1277250000 Klippon POK (prazdnéa polyesterova skfin), Uzemnovaci kolik, Rtzné,
objednavky Vyska: 12.3 mm, Sitka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Zakladni material:

GTIN (EAN) 4050118067149
MnozZstvi 18T

Mosaz

Zemnici kolik

PrisluSenstvi
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PEBZ M6 S4 SET Verze

Cislo 1283430000 Klippon POK (prazdna polyesterova skfifi), Uzemnovaci kolik, Rizné,
objednavky Vyska: 12.3 mm, Sitka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118073607 Nerezaveéjici ocel 1.4404 (316L)

MnozZstvi 18T

Montazni podpéra

T Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou

y manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a rGzné Srouby se
nase komponenty navzajem doplfiuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadriuji montaz v souladu s pfislusnymi
normami a ochrannymi predpisy.

e |

Vseobecné objednaci udaje

Typ FKSC M4X6 D8/SW2 Verze
Cislo 1567480000 SAK Fada, Sroub s vnitfnim $estihranem, Srouby, Po&et pol: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190033491
MnozZstvi 100 ST

Ventila¢ni zatky - DAE

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DAE M12 SS Verze
Cislo 1868550000 DAE (ventilaéni prvek), Kompenzaéni prvek, rovny, M 12, 10 mm,
objednavky IP66, IP68, IP69K, Nerezavéjici ocel 1.4305 (303)

GTIN (EAN) 4032248440405
MnozZstvi 10 ST

Typ DAE M12 PA LONG Verze
Cislo 1868570000 DAE (ventilaéni prvek), Kompenzaéni prvek, rovny, M 12, 10 mm,
objednavky IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6

GTIN (EAN) 4032248440429
Mnozstvi 10 ST

Datum vytvoreni 23.03.2026 04:38:46 MEZ
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MPC

Montazni desky, 1,5 mm plech, pozinkované
Ve
/ 4

Vseobecné objednaci udaje

Typ MP MPC 12/17 Verze
Cislo 9535560000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248009299
MnozZstvi 1ST

MPC (prazdna polykarbonatova skfin), Montazni deska, Montazni
deska, Vyska: 125 mm, Sitka: 175 mm, Zakladni material: Ocelové

plechy, galvanizované, galvanizované

TS 15

Prislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS15X5 STMPC1217 VER Verze
Cislo 8000037598
objednavky

GTIN (EAN) 4050118653106
MnoZzstvi 20 ST

Nosna lidta, TS 15, Sitka: 4.13 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované,
pochromované

TS 35

PrisluSenstvi

G
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TS35X7.56 STMPC1725 VER  Verze
Cislo 8000037600 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 7,5, Sitka: 90 mm, bez slotu, Ocel,
objednavky pozinkovany a pasivovany

GTIN (EAN) 4050118653120
MnozZstvi 20 ST
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