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Stredni polykarbonatové kryty Vgeobecné objednaci udaje
Rada krytt FPC je dalsi generace fady MPC. Maijici stejné
vlastnosti materialu, fada FPC ma navic Sirsi $kalu pfislu- Verze FPC (prazdna polykarbonatova skiifi), Prazdny
Senstvi a tedy Sir&i moZnosti vyuiitl'. plast, Vyska: 200 mm, Sl’.Fka: 300 mm, Hloubka:

. 132 mm, Z&kladni material: PC, neoSetfené, Svétle
Vlastnosti: Seda, Transparentni
¢ 6 velikosti ve 2 verzich Cislo objednavky 9535700000
* Sedy nebo prahledny kryt Typ FPC 20/30/13 TRSP
¢ Kryt s utésnénymi priichozimi otvory GTIN (EAN) 4932248009817

Mnozstvi 1 items

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast

e Zavit pro montaz na liStu svorkovnice, montazni desky a
PCB

¢ Komplexni pfisluSenstvi spole¢nosti Weidmiiller je
schopna vyrobit a dodat kryty odpovidajici zadkazniko-
vym poZzadavkim, vybavené vSemi potfebnymi svorkov-
nicemi a kabelovymi priichodkami.
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 132 mm Hloubka (v palcich) 5.1968 inch

Vyska 200 mm Vyska (v palcich) 7.874 inch

Sitka 300 mm Sitka (v palcich) 11.811 inch

Cista hmotnost 1442.4 g

Teploty

Provozni teplota -50°C...130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové priuchodky, nahofe/dole

M20 12 M12 38

M63 2 M40 3

M32 3 M25 8

M50 2 M16 21

Kabelové prichodky, prava strana

M25 4 M63 1

M16 11 M40 1

M50 1 M32 2

M20 6 M12 20

Svisla montaz

WDU 10/ ZDU 10 1x20 WDU 16 / ZDU 16 1x17

WDU 2,5 /2zDU 2,5 /IDU 2,5 1x40 WDU 35 / ZDU 35 1x12

WDU 4 / ZDU 4 1x33 WDU 6 / ZDU 6 1x25

Svisla montaz

WDU 10 /ZDU 10 2x10 WDU 16 / ZDU 16 2x8

WDU 2,5 /27ZDU 2,5 /IDU 2,5 2x20 WDU 35 / ZDU 35 2x6

WDU 4 / ZDU 4 2x17 WDU 6 / ZDU 6 2x13

Vseobecné informace

Tloustka materialu 3.5 mm Provozni teplota, max. 130°C

Provozni teplota, min. -50°C Pfipojeni vika 4 Srouby s kfizovou hlavou
z polyamidu

Provedeni povrchu neoSetrené Odolnost proti narazu IKO8

Stupen kryti IP66, IP67 Zakladni material PC

Material tésnéni Polyuretan Utahovaci moment $roub vika 0.8 Nm

Integralni upevnéni diky samofeznym Sroubim Pfipojeni krytu Otvory 7,5 mm

Viko - pocet Sroubt 4 Pristupové otevirani: Sirka 296.5 mm

Pfirubova deska Ne Viko Ano
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Pristupové otevirani: vyska 196.5 mm Mista vyuziti Stavebni systémy a
technologie, Doprava,
Balici pramysl, Vyroba
strojl

Cisla certifikata, kryt

Prohlaseni o shodé ¢. (DoC LVD) DE PS2420 220224

003I1SS00

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000261 ETIM 7.0 EC000261

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261

ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 9.0 27-18-01-01

ECLASS 9.1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-18-01-01

ECLASS 11.0 27-18-01-01 ECLASS 12.0 27-18-01-01

ECLASS 13.0 27-18-01-01 ECLASS 14.0 27-18-01-01

ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Ventila¢ni zatky - DAE

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DAE M12 PA LONG Verze
Cislo 1868570000 DAE (ventila¢ni prvek), Kompenzaéni prvek, rovny, M 12, 10 mm,
objednavky IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6

GTIN (EAN) 4032248440429
MnozZstvi 10 ST

Typ DAE M12 SS Verze
Cislo 1868550000 DAE (ventilaéni prvek), Kompenzaéni prvek, rovny, M 12, 10 mm,
objednavky IP66, IP68, IP69K, Nerezavéjici ocel 1.4305 (303)

GTIN (EAN) 4032248440405
MnozZstvi 10 ST

Zemnici kolik

Zemnici Srouby k vyméné jako kompletni komponent, ve
dvou verzich - mosaz a nerezova ocel.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PEBZ M6 S4 SET Verze

Cislo 1283430000 Klippon POK (prazdna polyesterova skfif), Uzemnovaci kolik, Rizné,
objednavky Vyska: 12.3 mm, Sitka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118073607 Nerezavéjici ocel 1.4404 (316L)

Mnozstvi 1ST
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Vseobecné objednaci udaje

Prislusenstvi

Typ PEBZ M6 BR SET Verze

Cislo 1277250000 Klippon POK (prazdna polyesterova skfifi), Uzemnovaci kolik, Rizné,
objednavky Vyska: 12.3 mm, Sitka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118067149 Mosaz

MnozZstvi 1ST

Typ PEBZ M10 S4 SET Verze

Cislo 1283440000 Klippon POK (prazdné polyesterova skfif), Uzemnovaci kolik, Ruzné,
objednavky Vyska: 21 mm, Sitka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118073362 Nerezavéjici ocel 1.4404 (316L)

MnozZstvi 18T

Typ PEBZ M10 BR SET Verze

Cislo 1277220000 Klippon POK (prazdna polyesterova skfif), Uzemnovaci kolik, Rizné,
objednavky Vygka: 21 mm, Sitka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118067019 Mosaz

MnozZstvi 1ST

Zavés

Rada MPC, panty, sada po 2 kusech
} H
]
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Vseobecné objednaci udaje

Typ HG FPC Verze

Cislo 9535990000 FPC (prézdna polykarbonatova skfin), Externi spoj, Zavés, Vyska: 40
objednavky mm, Sitka: 50 mm, Hloubka: 16.5 mm, Zakladni material: Plast, Svétle
GTIN (EAN) 4032248009701 Seda

MnozZstvi 1ST
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Externi montazni oka

Vnéjsi uchycovaci oka, ¢tyrdilna sada

o

&
&

Vseobecné objednaci udaje

Typ MF FPC Verze
Cislo 9536040000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248009442
Mnozstvi 1ST

FPC (prézdné polykarbonatova skfir), Montazni patka, Upeviovaci
oka, Vyska: 40 mm, Sitka: 19 mm, Hloubka: 35.5 mm, Zakladni
material: Polyamid, Polyamid 66, Svétle Seda

FPC

Montazni desky, 1,5 mm plech, pozinkované

Vseobecné objednaci udaje

Typ MP FPC 20/30 Verze
Cislo 9535930000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248009657
MnozZstvi 18T

FPC (prazdna polykarbonatova skfii), Montazni deska, Montazni
deska, Vyska: 200 mm, Sitka: 300 mm, Hloubka: 1.5 mm, Zakladni

material: Ocelové plechy, galvanizované, Stfibrna

TS 35

PrisluSenstvi
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TS36X7.5 ST FPC 20 VER Verze
Cislo 8000037558

Nosna lista, TS 35, TS 35 x 7,5, Sitka: 165 mm, se slotem, bez slotu,

objednavky Ocel, galvanizované, pochromované

GTIN (EAN) 4050118653229

MnozZstvi 20 ST

Typ TS35X7.5 ST FPC 30 HOR Verze

Cislo 8000037559 Nosna lidta, TS 35, TS 35 x 7,5, Sitka: 265 mm, se slotem, bez slotu,
objednavky Ocel, galvanizované, pochromované

GTIN (EAN) 4050118653236

MnozZstvi 20 ST

TS 15

PrisluSenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS15X5 ST FPC 20 VER Verze

Cislo 8000037604 Nosna lista, TS 15, Sitka: 235 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované,
objednavky pochromované

GTIN (EAN) 4050118653168

MnozZstvi 20 ST
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