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Obrazek vyrobku

Diky své kompaktni konstrukci jsou svorkovnice na listu
Mini idealni pro praci ve stisnénych prostorech, jako jsou
malé pouzdra a svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Praichozi svorkovnice, Sroubové pfipojeni, BéZova,
4 mm?2, 32 A, 400V, Pocet pfipojeni: 2

Cislo objednavky 9537110000

Typ AKZ 4 WEMID

GTIN (EAN) 4008190574857

Mnozstvi 100 items

Stav objednavky Preruseno

K dispozici do 2023-12-31T00:00:00+01:00

Alternativni vyrobek AKZ 4

Datum vytvoreni 02.03.2026 07:28:09 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni UK
C € @ IECEx ™ ca
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 29 mm Hloubka (v palcich) 1.1417 inch
Hloubka vcerné DIN listy 30.5 mm Vyska 28.5 mm
Vyska (v palcich) 1.122 inch Sitka 6.1 mm
Sitka (v palcich) 0.2402 inch Cistd hmotnost 556 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50°C..75°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, na Nutna koncova deska Ano
Sroubovaci propojku,
Jeden konec bez
konektoru
Pocet potencialt 1 Pocet drovni 1
Pocet svérnych bodd na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 15
l'ldaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) TUEV18ATEX8221U C. osvédéeni (IECEX) ECEXTUR18.0024U
Max. napéti (ATEX) 275V Proud (ATEX) 32 A
Prifez vodiée max. (ATEX) 6 mm?2 Max. napéti (IECEX) 275V
Proud (IECEX) 32A Znaceni EN 60079-7 Ex eb Il C Gb
Ex 2014/34/EU znacka 12GD
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
CSA data hodnoceni
Priifez vodi¢e max. (CSA) 12 AWG Velikost napéti C (CSA) 300V
Velikost proudu C (CSA) 10 A C. osvéd&eni (CSA) 154685-1372355
Priifez vodic¢e min. (CSA) 24 AWG
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Oteviené strany prava Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano
Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 4 mm? Jmenovité napéti 400V
Jmenovité DC napéti 400V Jmenovity proud 32 A
Proud pfi maximu vodict 41 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.02 W
60947-7-x
Rozméry
TS 15 offset 13.5 mm TS 32 offset 31 mm
TS 35 offset 31 mm
Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.8 Nm
Utahovaci moment, min. 0.6 Nm Délka odizolovani 8 mm
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Pocet pfipojeni 2
Upinaci rozsah, max. 6 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Svérny Sroub M3 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm
Prarez propojeni AWG, min. AWG 24 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2 Prifez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prarez pfipojeni vodi¢l, jemné stacené, 0.13 mm2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, max. 4 mm?2
min.
Prlrez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.13 mm?2 Dvojdutinka, max. 1.5 mm?2
Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2 Uroven krouticiho momentu s 2
elektrickym Sroubovdkem DMS
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 6 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2
max. min.
Prafez pfipojeni vodicu, jemné splétané, 0.13 mm?2
min.
Vseobecné
Pocet pdlu 1 Priifez propojeni AWG, max. AWG 12
Prafez propojeni AWG, min. AWG 24 Standardy IEC 60947-7-1
Nosn4 lista TS 15
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Drzak stitku znaceni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim

odpojovacum.
Vseobecné objednaci udaje
Typ Q4 AKZ4 Verze
Cislo 0336600000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 24 A, Poget polt: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 23.3 mm
GTIN (EAN) 4008190096656
Mnozstvi 50 ST
Typ Q 3 AKz4 Verze
Cislo 0336500000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 24 A, Podet polt: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 17.2 mm
GTIN (EAN) 4008190121730
MnozZstvi 50 ST
Typ Q2 AKZ4 Verze
Cislo 0336400000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 24 A, Poget pold: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 11.1 mm

GTIN (EAN) 4008190037680
MnozZstvi 50 ST
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Propojky
r——— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
Fi LARI prerudeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

- zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
— systémy propojek pro modularni svorkovnice.

I

Vseobecné objednaci udaje

Typ Q 10 AKZ4 Verze
Cislo 0368600000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 24 A, Poget pélt: 10, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 59.9 mm

GTIN (EAN) 4008190056766
MnozZstvi 20 ST

Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

B optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
g M 0 S funkénich skupin, ¢imz zvy$uji bezpecénost a zajistuji
\\ * /J’ e pfehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

elr desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s

prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, cozZ pfispiva k

bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ AP AKZ4 DB Verze
Cislo 9537910000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 27 mm,
objednavky Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190574864
Mnozstvi 20 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktd Weidmdiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice mozZznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastrcky.
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Typ
Cislo

objednavky

GTIN (EAN)

MnozZstvi

EW 15/2
1071900000

4008190462949

50 ST

Verze
Bodnice, Tmavé bézova, TS 15, HB, Plast, Sitka: 8 mm, 100 °C

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencial(i a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, cozZ pfispiva k
bezpeénému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ TW AKZ Verze

Cislo 1190330000 Pfedé&lova deska (svorka), BéZova, Vyska: 37 mm, Sitka: 2 mm, V-0,
objednavky Wemid

GTIN (EAN) 4032248992379

MnozZstvi 50 ST

Typ TW AKZ GN Verze

Cislo 1190350000 Pfedé&lova deska (svorka), Zelena, Vyska: 37 mm, Sitka: 2 mm, V-0,
objednavky Wemid

GTIN (EAN) 4032248997329

MnoZstvi 50 ST

Typ TW AKZ RT Verze

Cislo 1190340000 Predé&lova deska (svorka), Cervena, Vyska: 37 mm, Sitka: 2 mm, V-0,
objednavky Wemid

GTIN (EAN) 4032248997312

MnozZstvi 50 ST

Typ TW AKZ SW Verze

Cislo 1417510000 Predélova deska (svorka), erna, Vyska: 37 mm, Sitka: 2 mm, V-0,
objednavky Wemid

GTIN (EAN) 4050118220957

Mnozstvi 50 ST

Typ TW AKZ WS Verze

Cislo 1190360000 Predélova deska (svorka), Bila, Vyska: 37 mm, Sitka: 2 mm, V-0,
objednavky Wemid

GTIN (EAN) 4032248997336

MnoZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 02.03.2026 07:28:09 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1071900000
https://eshop.weidmueller.com/p/1190330000
https://eshop.weidmueller.com/p/1190350000
https://eshop.weidmueller.com/p/1190340000
https://eshop.weidmueller.com/p/1417510000
https://eshop.weidmueller.com/p/1190360000

