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Hlavni funkci zkouSecky napéti je zjistit, zda je napéti pri-

tomné. 2-pdlova zkouSecka napéti je jediny schvéleny tes-
tovaci nastroj, ktery spliuje pozadavky nafizeni o ochrané
prace.

* s LCD displejem

¢ podle normy VDE,

¢ vysoka sila napétové Spicky

* ta prava zkousSecka pro kazdou aplikaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Testovaci nastroje, 2polovy tester napéti
Cislo objednavky 9918870000

Typ VT DIGI PRO

GTIN (EAN) 4032248405756

Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 67 mm Hloubka (v palcich) 2.6378 inch
Vyska 33 mm Vyska (v palcich) 1.2992 inch
Sitka 264 mm Sitka (v palcich) 10.3937 inch
Délka 235 mm Délka (v palcich) 9.252 inch
Cista hmotnost 272 g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7cl
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36
Technické udaje
Popis vyrobku Zkousecka napéti do 1
OO0V ACa1500VvVDC/
950 Hz LCD, Tester napéti
Mérici a testovaci zaFizeni
Zmérena hodnota kapacity, max. 0.05 uF Zmérena hodnota kapacity, min. 1999 pF
Prepinatelna zatéz Ano Kategorie rozsahu méreni CAT Il 1.000V / CAT IV

600V

Jmenovité napéti, max. 1000 VAC/ 1.5600V DC Jmenovité napéti, min. 1V

Rozsah méreni AC napéti 1-1,000 V Rozsah méreni DC napéti 1-1,500V

Provozni teplota, max. 55 °C Provozni teplota, min. -15°C

Zobrazeni DC napéti 1-1.500V Zobrazeni AC napéti 1-1.000V TRMS

Frekvenéni rozsah, max. 950 Hz Frekvenéni rozsah, min. 16 Hz

Méreni frekvence Ano Displej Digitalni LCD

Stupen kryti IP 65 Rozsah méreni odporu, max. 1999 Q

Rozsah méfeni odporu, min. 0oQ Typ baterie 1,5 V akumulator typu
AAA

Zobrazeni sledu fazi Ano Zkouska propojeni Ano - vizualni + akustické

Zkouska izolace 8 kV Spickovy napé&tovy odpor 8 kV

Vstupni odpor, napéti

Pfi provozu s dvojitym
spinatem 2 300 kQ

Testovano a schvéleno dle

IEC 61243-3:2014 (DIN
EN 61243-3:2015-08)

Poznamka

Sroubovaci, siln&jsi
testovaci sondy

Jistic RCD

Nastavitelné zatizeni
umoznuje védomé
spousténi 30mA RCD
jistice

Manipulace jednou rukou Ano Ochrana testovaciho cidla GS 38 Ano
Osvétleni testovaciho cidla Ano Zkouska zbytkového proudu Ano
Nastaveni podsviceni displeje automaticky Bzucak Ano
Funkce pfidrzeni HOLD Ano Meéreni odporu Ano
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC000494 ETIM 9.0 EC000494
ETIM 10.0 EC000494 ECLASS 14.0 27-20-03-08
ECLASS 15.0 27-20-03-08
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Prislusenstvi

Prislusenstvi k testovacimu a méficimu vybaveni

Y

-

Vseobecné objednaci udaje

Typ BATTERIE 1,5V MICRO Verze
Cislo 9201310000 Testovaci nastroje, Baterie
objednavky

GTIN (EAN) 4032248421121
MnozZstvi 2ST

Typ SKAI TASCHE Verze
Cislo 2544760000 Toolbag
objednavky

GTIN (EAN) 4050118554724
MnozZstvi 18T

Typ PRSPSU Verze
Cislo 1332420000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118136449
MnozZstvi 1ST

Typ 2POL TESTER ZUB Verze
Cislo 2565720000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118575279
MnozZstvi 18T
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