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Produktbild

  

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene
zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat
Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausfüh-
rungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen
erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungs-
möglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die
Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8.5

mm, 100 °C
Best.-Nr. 0383560000
Art EW 35
GTIN (EAN) 4008190181314
VPE 50 ST
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 27 mm Tiefe (inch) 1.063 inch
Höhe 46 mm Höhe (inch) 1.811 inch
Breite 8.5 mm Breite (inch) 0.3346 inch
Nettogewicht 5.32 g
 

Temperaturen
 
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck Von der Wiege bis zum Werkstor 0.044 kg CO2 eq.
 

Allgemeines
 
Einbauhinweis Direktmontage Tragschiene TS 35
 

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
 
Anzugsdrehmoment, max. 0.6 Nm Anzugsdrehmoment, min. 0.5 Nm
 

Maße
 
Versatz TS 35 22.5 mm
 

Systemkennwerte
 
Ausführung für Klemmen Tragschiene TS 35
 

Werkstoffdaten
 
Werkstoff Wemid Farbe beige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
 

weitere technische Daten
 
Einbauhinweis Direktmontage Montageart geschraubt
Arretierung schraubbar
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC001041 ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 9.0 27-14-11-35
ECLASS 9.1 27-14-11-35 ECLASS 10.0 27-14-11-35
ECLASS 11.0 27-14-11-35 ECLASS 12.0 27-14-11-35
ECLASS 13.0 27-25-03-02 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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Neutral

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle
Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder
sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich
insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine
große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.
Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten
in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,
kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.
• Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
• Streifenmontage für schnelles Aufrasten
• Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller

Leitungsverbinder
• Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck

angeboten
Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre
Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer
Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO
Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten
Art DEK 5/5 MC NE WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 1609801044
GTIN (EAN) 4008190397111
VPE 1000 ST

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
Weidmueller, weiß

Art WS 8/5 MC NE WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 1640740000
GTIN (EAN) 4008190279103
VPE 720 ST

WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
Weidmueller, Allen-Bradley, weiß

DEK 5/8

WS/ DEK
Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet
sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche
macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren
können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer
Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.
Ihre Vorteile mit MultiMark
• Fester Halt und langlebiger Druck
• Endlosstreifen spart Montagezeit
• Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial
• Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
• Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit
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Allgemeine Bestelldaten
Art DEK 5/8 MM WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 2007130000
GTIN (EAN) 4050118392012
VPE 500 ST

Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Weidmueller, weiß

WS 8/5

WS/ DEK
Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem
innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten
ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet
sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche
macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell
gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und
toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich
insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren
können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit
der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige
widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer
Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr
gut lesbares Schriftbild.
Ihre Vorteile mit MultiMark
• Fester Halt und langlebiger Druck
• Endlosstreifen spart Montagezeit
• Einfaches Montieren dank innovativem
Verbundmaterial
• Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
• Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

Allgemeine Bestelldaten
Art WS 8/5 MM WS Ausfuehrung
Best.-Nr. 2007150000
GTIN (EAN) 4050118392029
VPE 800 ST

WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Weidmueller, weiß

ZGB schwenkbarer Gruppenschildträger

Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger.
Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern
dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15
bestückt werden.
Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger.
Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern
dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7
bestückt werden.
Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter
Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten
Art ZGB 15 Ausfuehrung
Best.-Nr. 1636530000
GTIN (EAN) 4008190297053
VPE 20 ST

Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm
(P): 5.00 Weidmueller, weiß
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Art ZGB 30 Ausfuehrung
Best.-Nr. 1611930000
GTIN (EAN) 4008190002251
VPE 20 ST

Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm
(P): 5.00 Weidmueller, weiß
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