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Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem
Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihen-
klemm und der jeweiligen Applikation komplett [6sen
bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativl6-
sung zu unsereren standard Trennern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 76 A,
Polzahl: 10, Raster in mm (P): 6.00, Isoliert: Nein,
Breite: 131.1 mm

Best.-Nr. 0457800000

Art Q 10 SAK16
GTIN (EAN) 4008190082512
VPE 20 ST

Erstellungs-Datum 01.03.2026 12:19:50 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/0457800000

Datenblatt

Q 10 SAK16

Technische Daten
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 20.5 mm Tiefe (inch) 0.8071 inch
Hohe 6 mm Hohe (inch) 0.2362 inch
Breite 131.1T mm Breite (inch) 5.1614 inch
Nettogewicht 28.6¢g

Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..5b5°C Umgebungstemperatur -5°C..40°C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus

Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl 10 Einbauhinweis Direktmontage
Bemessungsdaten

Nennstrom 76 A

Male

Raster in mm (P) 6.00 mm

Systemkennwerte

Ausfiihrung fir Querverbindungslasche

Werkstoffdaten

Werkstoff CuSn Farbe grau
weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt Einbauhinweis Direktmontage
explosionsgepriifte Ausfiihrung Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03

Erstellungs-Datum 01.03.2026 12:19:50 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



