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Produktbild

Das Durchfiihren von Energie, Signalen und Daten ist

die klassische Anforderung in der Elektrotechnik und im
Schaltschrankbau. Die maRgeblichen Merkmale sind
dabei der Isolierstoff, die Anschlusstechnik und der Auf-
bau der Reihenklemmen. Mithilfe von Durchgangsreihen-
klemmen kénnen ein oder mehrere Leiter zusammenge-
flihrt und/oder angeschlossen werden. Sie konnen eine
oder mehrere Anschlussebenen haben, die auf dem glei-
chen Potenzial liegen oder voneinander getrennt sind.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schrauban-
schluss, mittelgelb, 6 mm2, 41 A, 690 V, Anzahl
Anschliusse: 8, Anzahl der Etagen: 1

Best.-Nr. 0620220000

Art MK 6/4

GTIN (EAN) 4008190026905
VPE 20 ST
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Zulassungen

C € @ CURUSEX

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Zertifikat-Nr. (cCURusEX) E184763

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 22 mm Tiefe (inch) 0.8661 inch
Hohe 23 mm Hohe (inch) 0.9055 inch
Breite 49.5 mm Breite (inch) 1.9488 inch
Nettogewicht 43.55¢g

Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..55 °C Umgebungstemperatur -5°C..40°C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 130°C
Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl 4 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Einbauhinweis Direktmontage Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Normen IEC 60947-7-1 Tragschiene Montageplatte
Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 6 mm? Bemessungsspannung 690V
Bemessungsspannung DC 690V Nennstrom 41 A

Strom bei max. Leiter 41 A Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemaRB IEC 0.78 mQ BemessungsstoRspannung 8 kV
60947-7-x

Verlustleistung gemaR IEC 60947-7-x 1.31W Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 10 AWG Spannung Gr C (CSA) 300V
Strom Gr C (CSA) 40 A Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-150
Spannung Gr B (CSA) 300V Strom Gr B (CSA) 40 A
Leiterquerschnitt min (CSA) 22 AWG

Bemessungsdaten nach UL

Spannung Gr B (UR) 300V Strom Gr B (UR) 30A
Leitergr. Factory wiring max (UR) 10 AWG Strom Gr C (UR) 30A
Spannung Gr C (UR) 300V Leitergr. Factory wiring min (UR) 22 AWG
Zertifikat-Nr. (UR) E60693 Leitergr. Field wiring min (UR) 22 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 10 AWG
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Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Lehrdorn nach 60 947-1 A3 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 10
Anschlussrichtung seitlich Anzugsdrehmoment, max. 2 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 1.2 Nm Abisolierlange 9 mm
Anschlussart 2 Schraubanschluss Anschlussart Schraubanschluss
Anzahl Anschlisse 8 Klemmbereich, max. 6 mm?
Klemmbereich, min. 0.33 mm? Klemmschraube M 4
KlingenmaR 4,0x 0,8 mm Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 4 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 0.33 mm?2
AEH mit Kunststoffkragen DIN AEH mit Kunststoffkragen DIN

46228/4, max. 46228/4, min.

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 4 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig 0.33 mm?2
mit AEH DIN 46228/1, max. mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, 6 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, 0.33 mm?2
max. min.

Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig, 6 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt, mehrdréahtig, 0.33 mm?2
max. min.

Drehmomentstufe mit Elektroschrauber 4 Leiteranschlussquerschnitt, eindréahtig, 6 mm?2
Typ DMS max.

Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig, 0.33 mm?2

min.

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Malle

BefestigungsmaR 13 mm

Systemkennwerte

Ausfiihrung fur Tragschienen Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale 1 Anzahl der Etagen 1
Tragschiene Montageplatte

Werkstoffdaten

Werkstoff KrG Farbe mittelgelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 bVA

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage explosionsgepriifte Ausfiihrung Nein
Montageart Direktmontage

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC001284 ETIM 9.0 EC001284
ETIM 10.0 EC001284 ECLASS 14.0 27-14-11-06
ECLASS 15.0 27-14-11-06
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