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Mit unserem vielfaltigen Angebot an Schirmanschliis-
sen KLBU realisieren Sie flexibel eine selbstnachstellende
Schirmkontaktierung - und sorgen fir einen stérungs-
freien Anlagenbetrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung W-Reihe, Schirmschiene
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Art LS 2.8 WDU2.5-10
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 4.3 mm Tiefe (inch) 0.1693 inch
Hohe 75.2 mm Hohe (inch) 2.9606 inch
Breite 1.15 mm Breite (inch) 0.0453 inch
Nettogewicht 169

Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..5b5°C Umgebungstemperatur -5°C..40°C
Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Werkstoffdaten

Werkstoff Kupfer verzinnt Farbe silbergrau

weitere technische Daten

Befestigungsart

einschnappbar

Einbauhinweis

Direktmontage

explosionsgepriifte Ausfiihrung Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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