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Abbildung ahnlich

ELCO-Kontakteinsatze werden z.B. in Elektrizitatskraft-
werken, Raffinerien und verschiedenen Prozessanwen-
dungen eingesetzt, in denen eine solide und zuverlassige
Signalilibertragung sowie #96dichte erforderlich sind.
Das Hauptmerkmal des ELCO-Steckverbinders ist sein
zuverlassiges Anschlusssystem und seine hohe Signalka-
pazitat in nur einem Steckverbinder.

Das Angebot von RS ELCO Schnittstellen und vorkonfek-
tionierten Kabeln PAC ELCO ist speziell fiir die Losung die-
ser Anforderungen ausgelegt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 56,
LM2NZF 5.08mm

Best.-Nr. 1126780000

Art RS ELCO 56/56RM Z

GTIN (EAN) 4032248908363

VPE 18T

Lieferstatus Abgekiindigt

Erstellungs-Datum 24.02.2026 09:06:18 MEZ
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 60 mm Tiefe (inch) 2.3622 inch
Hohe 70 mm Hohe (inch) 2.7559 inch
Breite 155 mm Breite (inch) 6.1024 inch
Nettogewicht 195 ¢

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C Betriebstemperatur -25..50 °C
Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ 6¢c

bekannt)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7bb5ffb72-271d-4¢73-8b09-bd0aaee3697a

Anschluss Daten

Anzahl der Pole (Steuerungsseite) b56-poliger Stecker Polungsanleitung 1

Anschluss (Feldseite) LM2NZF 5.08mm Steckverbinderausrichtung Rechts

Kontaktmaterial (Steuerungsseite)

Phospor-Bronze Legierung

Anschluss (Steuerseite)

ELCO-Steckverbinder

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 150V AC/ 200V DC Nennstrom pro Anschluss 15A
Betriebsstrom Gesamt 84 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178 Bemessungsisolationsspannung <150V AC
Uberspannungskategorie Il Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungspriifung (1,2/50us) 2.5 kV Durchschlagsfestigkeitsprifung AC 0.8 kV
Anschluss Feld

Leiteranschlussquerschnitt min. AWG  AWG 24 Art der Verbindung Zugfederanschluss
Huilse mit Kunststoffkragen, max. 1.5 mm?2 Flexibel mit Hiilse, min. 0.25 mm?2
Flexibel mit Hulse, max. 1.5 mm?2 Flexibel, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
Flexibel, min. HO5(07) V-K 0.2 mm? Fest, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?
Fest, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Abisolierlange 7.5 mm
Klemmbereich, max. 2.5 mm?2 Klemmbereich, min. 0.13 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 14
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Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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