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Erdungsbolzen zum Austausch als komplettes Bauteil in
zwei Varianten, Messing und Edelstahl.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Erdungsbol-

zen, sonstige, Höhe: 21 mm, Breite: 21 mm, Tiefe:
48.7 mm, Werkstoff: Messing

Best.-Nr. 1277220000
Art PEBZ M10 BR SET
GTIN (EAN) 4050118067019
VPE 1 ST
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Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 48.7 mm Tiefe (inch) 1.9173 inch
Höhe 21 mm Höhe (inch) 0.8268 inch
Breite 21 mm Breite (inch) 0.8268 inch
Nettogewicht 62 g
 

Temperaturen
 
Betriebstemperatur
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/
bekannt)

6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca
 

Allgemeine Angaben
 
Werkstoff Messing
 

Klassifikationen
 
ETIM 8.0 EC002623 ETIM 9.0 EC002623
ETIM 10.0 EC002623 ECLASS 14.0 27-18-28-14
ECLASS 15.0 27-18-28-14
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