Datenblatt

PEBZ M10 BR SET

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehor

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon POK (Polyester-Leergeh&use), Erdungsbol-
zen, sonstige, Hohe: 21 mm, Breite: 21 mm, Tiefe:
48.7 mm, Werkstoff: Messing

Best.-Nr. 1277220000

Art PEBZ M10 BR SET

GTIN (EAN) 4050118067019

VPE 1ST

Vt:oupum

Erstellungs-Datum 29.03.2026 03:58:03 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/1277220000

Datenblatt

PEBZ M10 BR SET

Technische Daten

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 48.7 mm Tiefe (inch) 1.9173 inch
Hohe 21 mm Hohe (inch) 0.8268 inch
Breite 21 mm Breite (inch) 0.8268 inch
Nettogewicht 62g

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ 6¢c

bekannt)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca

Allgemeine Angaben

Werkstoff Messing

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002623 ETIM 9.0 EC002623
ETIM 10.0 EC002623 ECLASS 14.0 27-18-28-14
ECLASS 15.0 27-18-28-14

Erstellungs-Datum 29.03.2026 03:58:03 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



