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Abbildung dhnlich

Zubehor

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon POK (Polyester-Leergeh&use), Erdungsbol-
zen, sonstige, Hohe: 21 mm, Breite: 21 mm, Tiefe:
48.7 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L)

Best.-Nr. 1283440000

Art PEBZ M10 S4 SET
GTIN (EAN) 4050118073362
VPE 18T

Vt:oupum

Erstellungs-Datum 15.12.2025 06:35:05 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen


https://eshop.weidmueller.com/p/1283440000
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Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 48.7 mm Tiefe (inch) 1.9173 inch
Hohe 21 mm Hohe (inch) 0.8268 inch
Breite 21 mm Breite (inch) 0.8268 inch
Nettogewicht 60g

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitatsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC uiber 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Werkstoff Edelstahl 1.4404 (316 L)

Klassifikationen

ETIM 8.0 EC002623 ETIM 9.0 EC002623
ETIM 10.0 EC002623 ECLASS 14.0 27-18-28-14
ECLASS 15.0 27-18-28-14
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